
PRODUKTDATENBLATT

ANSMANN AES 3.2
Intelligente lernfähige Steckdose mit ZeroWatt Technologie

Features
Intelligente, lernfähige Steckdose mit Zero Watt 
Technologie; ideal für Computer bzw. Computer-
Arbeitsplätze mit Zusatzgeräten wie Monitor, 
Drucker, Scanner, Lautsprecher, etc. und viele 
andere Standby-Geräte

Die Steckdose trennt angeschlossene Geräte 
innerhalb einer Minute automatisch vom 
Stromnetz, nachdem ein Gerät in den Standby-
Modus gebracht wurde

Als Kennung dient der einmalig zuvor erlernte 
Standby-Strom

Zum Wiedereinschalten einfach den roten Taster 
ca. 3 Sekunden drücken

Kein Stromverbrauch (0W) im Standby-Betrieb

Spart Energie, Geld und schont die Umwelt

Anschluss: 230V AC / 50Hz

Belastung: max. 2500W / 10A

Ausgezeichnet als TOP Industrielösung 2010 im 
Bereich Energie & Umwelt

Jahre Garantie*
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*Garantiebedingungen unter https://www.ansmann.de/garantiebedingungen



PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer: 1260-0002

Lieferumfang: Energiesparsteckdose AES3, 
Bedienungsanleitung

Zolltarifnummer: 85365080900

Verpackungseinheit: 32 (380 × 280 × 370 mm)

Spezifikationen

Farbe weiß

Verpackung Karton
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