
1800W 300/ 
550 °C

350/ 
450 l/min

Leistungsstark, schnell auf  
Temperatur und sofort startklar.

2-stufig einstellbare Temperatur für flexible 
Anwendungsmöglichkeiten (300 / 550 °C).

Ideale Luftmenge direkt am  
Material  (350 / 450 l/min).

Heißluftgebläse 
1 Werkzeug -  
1000 Möglichkeiten. 
STEINEL Qualität zum Einstiegspreis. Das Multitalent für clevere Heimwerker. 
Trocknen, Löten, Schweißen, Formen, Lösen – alles kein Problem. Das kompakte 
Heißluftgebläse HL 1821 S hilft beim Grill anfeuern, Farbe ablösen, Unkraut  
entfernen, Kabel schrumpfen, Leitungen abtauen und, und, und …

www.steinel.de

HL 1821 S 



Heißluftgebläse 

HL 1821 S

www.steinel.de

 
Kunststoff auffrischen

 
Grillrost reinigen

Technische Daten 

Abmessungen (L x B x H)  ................................. 252 x 85,5 x 200 mm

Netzanschluss  .............................................. 220 – 230 V / 50 – 60 Hz   

Leistung  ........................................................................................  1800 W

Temperatureinstellung  ..................................  2 stufig, 300 / 550 °C 

Luftstrom.......................................................  2 stufig, 350 / 450 l/min

Heizelement  .................................................................. Mikanitheizung

Thermosicherung .................................................................................. ja 

Kabellänge  ....................................................................................... 2,2 m 

Gewicht  ..............................................................................................  717 g 

Bestelldetails

schwarz ....................................................................... 4007841 068929

 
Kabel schrumpfen

 
Kunststoff formen

 
Aufkleber entfernen

 
Putz trocknen

 
Opt. Geräteschwerpunkt

 
2 Stufen Gebläse

Grill anzünden in  
weniger als 2 Min.


