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Zawartość pakietu:
Rozgałęźnik 2-drożny 12V/24V TX-163, instrukcja obsługi

Article-No. 4915

Voltmeter12V

10A Fuse10A

Specyfikacje techniczne

USB QC3.0

Max. Output 120W

On/Off

Adjustable

• Możliwość podłączenia do 5 urządzeń do jednego gniazdka 12V / 24V
• 2 porty USB i 1 port USB-C (QC3.0)
• Przełącznik Wł. / Wył. umożliwiający oddzielne korzystanie z obu
gniazdek 12V / 24V 
• Ekran LED do wskazywania napięcia 
• Przegub dla łatwego dostępu
• Wymienialny bezpiecznik 10A

•  Zasilanie: gniazdko zapalniczki samochodowej 12V / 24V
•  Moc wyjściowa USB: DC 5V / 2.4A
•  Moc wyjściowa USB QC3.0: DC 5V / 3A, DC 9V / 2A , DC12V / 1.5A
•  Moc wyjściowa USB-C: DC 5V / 1A - 2.4A
•  Maks. moc wyjściowa: 120W
•  Bezpiecznik samochodowy 10A
•  Materiał: ABS
•  Waga / Wymiary : 72.7g / (D) 122 x (SZ) 66 x (W) 43 mm 

Rozgałeznik 2-drozny
12V/ 24V TX-163


