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Contenude la livraison:
Technaxx FMT1600BT, manuel d’utilisation

•Transmission audio sans fil au système stéréode voiturepar le
canal FM
•BandeFM87.5 - 108.0MHz
•BluetoothV5.0
•ChargeUSBavecQC3.0
•ChargeUSB-CPD20W
•Écoutedemusique avec stockage jusqu’à 64Go sur cléUSB
• Mode colorimétriqueRGB
•Appelmains libres avecBluetooth
•Technologie de suppressionde l’échoet dubruit de fond
•Fonctiond’assistance vocale
•Affichagede la tensionde la batterie

Transmetteur FM RGB FMT 1600BT

• Tension d'entrée DC 12V ~ 24V
• Version Bluetooth V 5.0
• Portée Bluetooth < 10m
• Bande de fréquences 2.4GHz /
• Puissance de transmission rayonnée 2.5mWmax.
• Alimentation de port pour clé USB (♫) ≤ 5V / 1A
• Puissance de sortie de port USB QC3.0 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A
• Puissance de sortie de port USB-C PD 5V / 3.0A, 9V / 2.2A, 12V / 1.66A
• Capacité de clé USB Max. 64Go
• Formats audio pris en charge MP3 / WMA / WAV / FLAC
• Éclairage RGB rouge, jaune, vert, bleu ciel, bleu, violet, multicolore
• Compatibilité d’assistant vocalGoogle Assistant, iOS 8, Android 9.0,
EMUI 11
• Bande de fréquences FM 87.5 - 108.0MHz
• Distance de transmission FM < 5 m
• Température de fonctionnement -10 °C à 50 °C

Caractéristiques techniques:


