Das Einhell Ersatzbirstenset ist ein Zubehor fur die Einhell Akku- und Elektro-Fugenreiniger. Das Set besteht aus einer Stahldrahtbirste und einer

Ersatzbuersten Stahl und
Nylon

Art.-Nr.: 3424115
Ident.-Nr.: 21011
EAN-Code: 4006825660760

Nylonbdrste. Die robuste Stahlbirste ist ideal geeignet zur Reinigung von Fugen ab einer Fugenbreite von circa 10 mm.
Die Nylonbirste reinigt Fugen tiefenrein schon ab einer Fugenbreite von circa 6 mm und ist daher besonders fur schmale Fugen geeignet.

So werden Unkraut, Schmutz, Ablagerungen, Flechten und Moose zwischen Fliesen und Pflastersteinen zuverlassig und fugengenau entfernt, fur eine
unkrautfreie Hofeinfahrt und Terrasse.

Weitere Bursten flr breitere Fugen sind passend fir die Einhell Fugenreiniger separat erhaltlich.

Ausstattung

- Ersatzbirstenset, bestehend aus 1 Stahlburste und 1 Nylonbirste

- Reinigungsbreite Stahlburste: 10 mm
- Reinigungsbreite Nylonburste: 6 mm

- Passend fur Fugenreiniger BG-EG 1410, GC-EG 1410, GC-CC 18 Li

Technische Daten

- Durchmesser (Burste Stahl)
- Burstenbreite (Burste Stahl)
- Drehzahl (Burste Stahl)
- Durchmesser (Biirste Nylon)
- Burstenbreite (Burste Nylon)
- Drehzahl (Burste Nylon)

Logistische Daten

- Produktgewicht

- Bruttogewicht Einzelverpackung

- Male Einzelverpackung
- Bruttogewicht Exportkarton
- Mal3e Exportkarton

100 mm
10 mm
4500 rpm
100 mm
6 mm
4500 rpm

0.244

0.2718

115 x 115 x 25 mm
25.5 kg

560 x 250 x 320 mm
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