RealPower
PB-150000C

Powerbank mit zwei USB Ladeports und USB Type-C Ein- und Ausgang

uliron AG

m Mobiles Ladegerdt zum Aufladen von Smartphones und Tablet PCs
m 15.000 mAh (54 Wh) Kapazitiit

m Lidt bis zu drei Gerdte gleichzeitig

m Digitales Display mit Kapozititsanzeige

m Gesamtoutput: 5V 3.100 mA

Beschreibung
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Die RealPower PB-15000C verbindet: Neben dem eigenen Smartphone kénnen mit der Powerbank zwei weitere mobile
Gerdte von Freunden oder Familienmitgliedern unterwegs mit Energie versorgt werden. Zwei USB-Ports und ein USB
Type-(-Slot verteilen die Power des 15.000 mAh starken Akkus. Das schicke Design der Powerbank in Navy Blue verfigt
auflerdem Gber ein digitales Display, das stets iber den aktuellen Ladestatus informiert.
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The RealPower PB-15000C connects (people): Next to the own smartphone, the powerbank charges two further mobile de-
vices from friends or family members on the go. Two USB ports and an additional USB Type-C output distribute the power

of the 15.000 mAh battery. The noble design of the mobile battery in Navy Blue includes a digital display, which keeps the
user informed about the current charging status.
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La RealPower PB-15000C connecte: En plus de son propre Smartphone, on peut alimenter deux autres appareils mobils
d'amis ou de membres de la famille en déplacement avec la batterie portable. Un port USB et un port USB type C offrent
une capacité de 15.000 mAh. Le design élégant de la batterie portable en Navy Blue est équipé d’un affichage numérique

qui vous informe toujours de I'état de charge actuel.
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Eigenschaften Features

m Mobiles Ladegerdt zum Aufladen von Smartphones und Tablet PCs m External charger supplies smartphones and tablet PCs with power

m 15.000 mAh (54 Wh) Kapazitit m 15.000 mAh (54 Wh) capacity

m Lidt bis zu drei Gerdite gleichzeitig m Charges up to three devices af the same time

m Digitales Display mit Kapazititsanzeige m Digital display to show capacity

m Eingang: 5V 2.100 mA (Micro-USB und USB Type-() m Input: 5V 2.100 mA (Micro USB and USB Type-C)

m Ausgang: 5V 1.000mA (USB1), 5V 2.100mA (USB2), 5V 2.100mA (USB Type-C)m Output: 5V 1.000mA (USB 1), 5V 2.100mA (USB 2), 5V 2.100mA (USB Type-C)
m Gesamtoutput: 5V 3.100 mA m Total output: 5V 3.100 mA

m USB Type-C-Port kann als Eingang bzw. Ausgang benutzt werden m USB Type-C port can be used as input or output

m Schutz gegen iibermiBige Ladung und Entladung m Protection against excessive charging or discharging
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Propriétés )

m Chargeur externe pour charger les Smartphones et les tablettes Lieferumfang

m Capacité de 15.000 mAh (54 Wh) m RealPower PB-15000C

m Charge jusqu’a fres appareils en méme femps m USB auf USB Type-C Lodekabel

m Affichage numérique avec affichage de capacité = Handbuch

m Entrée: 5V 2.100 mA (Micro USB et USB Type-() m Sevice Karte

m Rendement: 5V 1.000mA (USB 1), 5V 2.100mA (USB 2), 5V 2.100mA (USB Type-C)
m Rendement total: 5V 3.100 mA

m Le port USB type C peut éfre utilisé en entrée ou en sorfie

m Protection contre charge ef décharge excessives

Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number: 333643 August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf
Telefon: +49(0) 800/ 85 87 66 24
EAN-Code: 4040895008213 Telefax: +49(0) 2404/ 9181 20
E-Mail: info@ultron.de

Verpackungseinheit/packaging unit: 20
Nur in Deutschland/Only in Germany:

Abmessungen/dimensions (Breite/Hdhe/Tiefe) Service & Support: ~ 0B00-ULTRON RMA

* Produkt/product: 146 x 75 %22 mm (0800-858766 762)

* Verpackung/package: 180 x 105 x 50 mm Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG

* Karfon/outer carton: 400 x 290 x 250 mm (0800-858766 24)
Gewicht/weight: International:

* Produkt/product: 358 ¢ Service & Support: ~ +49 (0) 2404 / 918-132
* Verpackung/package: 468 g Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100
* Karfon/outer carfon: 10 kg Fax: +49 (0) 2404 / 912-120
Kennzeichnung: CE, TOV 65

Ursprungsland/country of origin: VR Ching

Ietiimer, Druckfehler, Anderungen vorbehalren
www.ultron.de




