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BERYLLIUMplus Hexagon key wrench
with T-Handle, with ball end 12 mm

BERYLLIUMplus Innensechskant-
Winkelstiftschlüssel, 12 mm ,mit

Kugelkopf

Clés mâles tête sphérique
BERYLLIUMplus, 12 mm

Destornillador acodado
BERYLLIUMplus para tornillos con
encastre hexagonal 12 mm, con

cabeza de bola

Chiave a T per esagono incassato con
testa sferica BERYLLIUMplus
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BERYLLIUM+ 6K skruetrækker med BERYLLIUM+ Katowy klucz imbusowy z
uchwytem T, okragla glówka 12 mm

BERYLLIUMplus Binnenzeskant haakse
stiftsleutel, 12 mm, met kogelkop

BERYLLIUMplus Αλλενόκλειδο με λαβή
ταφ με σφαιρική κεφαλή

BERYLLIUMplus Hexagon key wrench
with T-Handle, with ball end 12 mm
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