Technaxx® * Navod k obsluze
Fotoelektricky mikroméni¢ 300W TX-203

Fotoelektricky mikroméni¢ 600W TX-204

Pfed prvnim pouzitim zafizeni si peclivé preCtéte navod k pouziti a bezpecnostni
informace.

TX-203 TX-204

Toto zafizeni neni ur€eno pro pouziti osobami (vCetné déti) se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi nebo nedostateCnymi zkuSenostmi a
znalostmi, pokud na né nedohlizi osoba odpoveédna za jejich bezpeCnost nebo
pouceny o pouzivani zarizeni. Dohlizejte na déti, aby si s timto zarizenim nehraly.

Tento uzivatelsky manual peclive uschovejte pro budouci pouziti nebo vymeénu
vyrobku. Udélejte totéz s originalnim pfisluSenstvim pro tento vyrobek. Pokud je v
zaruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento vyrobek zakoupili.

Uzijte si svij vyrobek. * Podélte se o své zkuSenosti a nazor na jednom ze
znanych internetovych portalt.

Specifikace se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni - ujistéte se, ze

viiv s 4

1
Model: TX-203,TX-204 Vyrobek Nr. 5012,5013, 10/2022



Obsah

Dulezité poznamky na zacatek .......... 3
Vysvétleni pouzitych piktogramd .... 3
Poznamka ..........ccccoeeviiiiiiiiiinieces 4
BezpecCnostni pokyny ..................... 4
Zamyslené pouziti .............cceeveeennnn. 5
Opatrnostni opatfeni pfi montazi.... 6
Kvalifikovany personal.................... 6
Prohlaseni o vylou€eni odpovédnosti
....................................................... 6

FUnKCe....coooviiii 7

Detaily produktu...........ccoooeviiiiiinninnns 8
Obsah baleni:........ccccooovviiiiiiinnns 8
Varianty produktu: .................coc. 8
Prehled produktl..............oeeeeennnn.. 8

Priprava.......ccccoooiiiiiiiiie 9
Pozadavky na provoz
fotovoltaického systému................. 9
Pripojeni mikromeénice.................... 9

Montaz mikroménice..................... 11
Paralelné zapojte mikroménic....... 11
Nainstalujte ochrannou koncovku
stfidavého proudu......................... 12
Zapojeni kabelu pro pfipojeni k siti
stfidavého proudu......................... 12
Pfipojeni solarnich paneld
(stejnosmérné pfipojeni) ............... 14
Pfipojeni  mikroménie k  siti
stfidavého proudu (pFipojeni
stfidavého proudu)............cc.......... 14
Prvni uvedeni do provozu................. 15
StavLED ... 16
Reseni problému..........cccoveevveennn.n. 17
Technické specifikace....................... 18
Podpora......cccoovvveiiiiiiic e 19
Prohlaseni o shodé .......................... 20
Likvidace ......c.cooveviiviiiiiicceeee, 20
2

Model: TX-203,TX-204 Vyrobek Nr. 5012,5013, 10/2022



Dulezité poznamky na zacatek

A POZORNOST!
Podle némecké Spolkové agentury pro sité mohou instalace s vykonem
nad 600 W provadét pouze dodavatelé elektroinstalace. Kromé toho je
treba podat prislusnou zpravu provozovateli siteé! Pokud tedy vase
instalace presahuje 600 W, obratte se na odbornou elektrotechnickou
firmu!

Vysvétleni pouzitych piktogramu

Prectéte si uzivatelskou pfirucku.

Prectéte si uzivatelskou pfirucku.

Pozor

Pozor, nebezpeci urazu elektrickym proudem.

P> E

Pozor, horky povrch
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Poznamka

® Instalaci by mél zasadné provadét pouze kvalifikovany personal. U instalaci nad
600 W musi instalaci provést odborna elektrotechnicka firma! DodrZzujte také
pozadavky provozovatele sité a mistni pravni predpisy. ® Vyrobek pouZzivejte pouze
k ucelim, ke kterym je urCen. ® Vyrobek neposkozujte. Nasledujici pfipady mohou
posSkodit produkt: Nespravné napéti, nehody (vCetné kapaliny nebo vihkosti),
nespravné pouziti nebo zneuziti produktu, chybna nebo nespravna instalace,
problémy se sitovym napajenim véetné napétovych S$piCek nebo poskozeni
bleskem, napadeni hmyzem, zasahy nebo upravy vyrobku jinymi osobami nez
autorizovanym  servisnim personalem, vystaveni abnormalné korozivnim
materialim, vlozZeni cizich pfedmétu do pfistroje, pouziti s neschvalenym
prisluSsenstvim. ® PreCtéte si vSechna varovani, bezpeCnostni opatfeni a
bezpecfnostni pokyny uvedené v uZivatelské pfirucce a dbejte jich.

Bezpeénostni pokyny

® Pecllivé si pfeCtéte navod k pouziti. Obsahuji dulezité informace o pouzivani,
bezpeCnosti a udrzbé pristroje. Uschovejte uzivatelskou pfiruCku na bezpeCném
misté a v pfipadé potreby ji pfedejte dalSim uzivatelim.

® Pristroj smi byt pouzivan pouze k ur€enému ucelu v souladu s touto uzivatelskou
priruckou.

® Pri pouzivani dodrzujte bezpecCnostni pokyny.

® Pred uvedenim do provozu zkontrolujte, zda zarfizeni a jeho pfivodni kabel, jakoz i
prislusenstvi nejsou poskozeny. Pokud zafizeni vykazuje viditeIné posSkozeni,
nepouzivejte je.

® Provozujte zafizeni pouze z domacich zdroji napajeni. Zkontrolujte, zda sitoveé
napéti uvedené na typovém Stitku odpovida napéti vasi elektrické sitée.

® Napajeci kabel nemackejte, netahejte jej pfes ostré hrany nebo horké povrchy;
napajeci kabel nepouzivejte k pfenaseni.

® Pokud je napajeci kabel tohoto zafizeni poSkozen, musi byt vyménén vyrobcem
nebo jeho zakaznickym servisem nebo podobné kvalifikovanou osobou, aby se
predeslo nebezpedi.

® Pristrojje urCen pouze pro domaci nebo podobné pouziti. Nesmi se pouzivat pro
komercni ucely!

® Ujistéte se, ze je pristroj béhem provozu dobfe zajistén a nemuze dojit k
zakopnuti o kabely.

® Nikdy nepouzivejte pfistroj po poruse, napf. pokud pristroj spadl do vody nebo byl
jinym zpusobem poskozen.

® \/yrobce nenese zadnou odpovédnost v pfipadé nespravného pouziti
zpusobeného nedodrzenim navodu k pouZiti.

® Upravy nebo Upravy produktu ovlivni bezpe&nost vyrobku. Pozor: Nebezpeé&i
poranéni!

® \/eSkeré upravy a opravy zafizeni nebo prislusenstvi smi provadét pouze vyrobce
nebo osoby vyrobcem k tomuto ucelu vyslovné poverené.

® Ujistéte se, ze je vyrobek napajen ze snadno pfistupného zdroje napajeni, abyste
mohli vyrobek v pfipadé nouze rychle odpojit od sité.
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® Nikdy neotevirejte vyrobek bez opravnéni. Nikdy neprovadéjte opravy sami!

® Zachazejte s vyrobkem opatrné. Muze se poskodit otfesy, narazy nebo pademiz
malé vysky.

® \/yrobek uchovavejte mimo dosah extrémnich teplot.

® Nikdy neponorujte vyrobek do vody nebo jinych tekutin.

® Technické zmény a chyby vyhrazeny!

Pozor!
® Neinstalujte zafizeni, pokud je stfidavy kabel mikroméniCe
poskozeny nebo zlomeny.
® Pred instalaci nebo pouzitim mikroméniCe si pozorné prectéte
vSechny pokyny a bezpecnostni poznamky v uzivatelské pfiruCce a na
zarizeni a dalSich solarnich zafizenich.
® Nepripojujte mikroméniC k siti provozovatele, dokud plné neprovedete proces
instalace a neobdrzite potvrzeni/schvaleni od provozovatele sité.
® Za zadnych okolnosti nemanipulujte s mikroméni€em nebo jinymi ¢astmi zafizeni
ani s nimi nemanipulujte.
® Nebezpeci poskozeni v dusledku neodbornych uprav!
® Udrzujte vSechny kontakty suché a Cisté!

Pozor Nebezpedi urazu elektrickym proudem!
® Pfi provozu tohoto zarfizeni jsou nékteré casti zafizeni pod
nebezpeénym napétim, které mize vést k vaznym zranénim nebo
smrti. Dodrzujte proto nasledujici pokyny, abyste minimalizovali riziko
zranéni.
® ZastrCku vytahujte pouze ve stavu bez napéti!
® Pred provadénim vizualnich kontrol a udrzbarskych praci zkontrolujte, zda je
napajeni vypnuto a zajisténo proti opétovnému zapnuti.

Pozor, horky povrch!

® Povrch mikroméniCe se muze velmi zahrat. Dotyk povrchu muize

zpusobit popaleniny.

® Namontujte mikroménic tak, aby nedoslo k nahodnému dotyku.

® Nedotykejte se horkych povrchl. Pfi praci na mikroménici pockeijte,
az povrch dostatecné vychladne.

Zamyslené pouziti

Mikrostfida¢ smi byt provozovan pouze s pevnym pfipojenim, zastrckou Schuko
(nebo typem zastrcky prislusné zemé) nebo zastrckou Wieland ve verejné elektrické
siti. Mikroméni& neni uréen pro mobilni pouziti. Upravy mikroménice jsou obecné
zakazany. Pfi zménach prostifedi se vzdy musite poradit s kvalifilkovanym
elektrikarem.
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Montaz, instalace a elektrické pripojeni

Pozor
® \/eSkeré prace vCetné prepravy, instalace, uvedeni do provozu a
udrzby musi provadét kvalifikovany a vySkoleny personal.
® Elektrické pfipojeni k centralnimu vedeni budovy muizZe provadét
pouze opravnény elektrikar.
® Nepfipojujte mikroménic k siti provozovatele, dokud plné neprovedete instalacni
proces a neobdrzite potvrzeni/schvaleni od provozovatele elektrické sité.
® Pokud namontujete mikroménic ve velké vysce, vyhnéte se moznému riziku padu.
® Do zastrek a zasuvek nevkladejte elektricky vodivé Casti! Nastroje musi byt
suché.

Opatrnostni opatreni pri montazi

® Instalace musi byt provedena s jednotkou odpojenou od sité a se solarnimi
panely zastinénymi a/nebo izolovanymi.

® Nahlédnéte do technickych udajl, abyste zajistili, ze podminky prostiedi splfuji
pozadavky mikroménicCe (stupen ochrany, teplota, vihkost, nadmorska vyska atd.).

® Nainstalujte mikroméni€ a vSechny stejnosmérné pripojky na vhodné misto,
napfiklad pod solarni panel, aby se zabranilo pfimému vystaveni UV/sluneCnimu
zareni, desti, hromadéni snéhu atd. V kazdém pfipadé musi byt zajisténa
dostate€na cirkulace vzduchu pro chlazeni.

® MikroméniC instalujte tak, aby byla dodrzena vzdalenost alespon 2cm od
nejbliz§iho povrchu. V opacéném pripadé se muze mikroménic pfehfat.

® Neinstalujte na mista, kde se mohou vyskytovat plyny nebo horlavé materialy.

Kvalifikovany personal

Je to pfiméfené informovand osoba nebo osoba pod dohledem osoby s
elektrotechnickymi dovednostmi a znalostmi tak, aby rozpoznala rizika a vyhnula se
nebezpeéim zpusobenym elektfinou. Z bezpec€nostnich davodu se v této prirucce
pod pojmem "kvalifikovany personal" rozumi, Ze tato osoba je obeznamena s
bezpecCnostnimi pozadavky, chladicimi systétmy a EMC a ze je opravnéna napajet,
uzemnovat a pripojovat zafizeni, systémy a obvody podle stavajicich
bezpecnostnich postupu. Mikroméni¢, pfisluSenstvi a pfipojené systémy smi uvadét
do provozu a obsluhovat pouze kvalifikovany personal.

Prohlaseni o vylou€eni odpovédnosti

® SpoleCnost Technaxx Deutschland v  zadném  pfipadé nenese
odpovédnost/neodpovida za zZadné pfimé, nepfimé trestné, nahodné, zvlastni
nasledné nebezpeci, ohrozeni majetku nebo zivota, nespravné skladovani, které by
vzniklo v dusledku nebo v souvislosti s pouzZivanim nebo nespravnym pouzivanim
jejich vyrobkl. @ V zavislosti na prostfedi, ve kterém se pouziva, se mohou objevit
chybova hlaseni.
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Funkce

® Snadna instalace, staci pfipojit a hrat

® L ehky a kompaktni mikroméni¢

® Pfima montaz na regalovy systém nebo ram panelu

® |dealni pro balkbnové elektrarny a mini solarni systémy

® Systém on-grid, pro napajeni do domaci sité 230 V prostfednictvim zastréky do
zasuvky

® Konektor MC4 pro pfipojeni solarniho panelu

® Max. vykon solarniho panelu 240-380W

® Integrovany MPPT regulator nabijeni pro solarni panely: zvlasté efektivni vynos
energie

® Rozsah napéti MPPT: DC29-48V

® Certifikace VDE: splhuje nejvysSi bezpecnostni standardy

® \/odotésnost IP67
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Detaily produktu

Obsah baleni: Varianty produktu:
1x Fotoelektricky 1x adaptér Female Betteri | - TX-203: 300 Watt
mikroménic 1x Navod k pouziti Varianty | - TX-204: 600 Watt

1x koncovka AC vstupu  produktu:

Prehled produktu

Fotoelektricky mikroméni¢ 300W TX-203

@

@

®
1 | Zasuvka na Betteri BCO1 4 | ZastrCka Betteri BCO1
(vstup stfidavy proud 230V) (vystup stridavy proud 230 V)
2 | Montazni otvor 5 | Vstupni solarni panel (konektor MC4)
3 | Zemni spojeni 6 | IndikaCni LED

Fotoelektricky mikroménié 600W TX-204

@ @ 0

|

@

®
1 | Zasuvka na Betteri BCO1 4 | ZastrCka Betteri BCO1
(vstup stfidavy proud 230V) (vystup stfidavy proud 230 V)
2 | Montazni otvor 5 | Vstupni solarni panel (konektor MC4)
3 | Zemni spojeni 6 | Indikacni LED
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Priprava

Pozadavky na provoz fotovoltaického systému

® Povoleni od vlastnika nebo sdruzeni vilastnikl, pokud nejste vlastnikem sami
® Zasuvka Wieland, trvalé pfipojeni nebo zasuvka Schuko (podle zemé)

® Proudovy chranic v pojistkové skfini (v dnesni dobé standard)

® Zasuvka, Iépe chranéna ve venkovnim prostredi

® Elektromér s ochranou proti prepéti nebo obousmerny elektromér

POZOR!
A Pro provoz fotovoltaického systéemu musi byt splnény nasledujici
poZadavky.
® Svuj fotovoltaicky systém musite zaregistrovat u pfisluSného provozovatele
rozvodné siteé.
® Kromé toho musi byt pfedloZena zprava odpovédnému organu (Market Master
Data Register (MaStR)).
® Musite se ujistit, Ze jiz mate k dispozici vhodnou a dostate€né dimenzovanou
privodni zasuvku.
® Ujistéte se, Ze se spojite s licencovanym dodavatelem elektroinstalace, aby
zkontroloval vhodnost vasi domovni instalace a souvisejici technické pozadavky.
® Je vyzadovana vyména elektroméru: Musi byt pfitomen obousmérny elektromér
nebo v zavislosti na tom, co specifikuje vas poskytovatel elektfiny. Jednoduché
elektroméry Casto nestaci.
® \/ pfipadé potfeby je nutny souhlas pronajimatele.
® Pokud si nejste jisti, nechte si v pfipadé potfeby oveéfit mistni podminky nebo se
obratte na svého sitového operatora.

POZORNOST!

A Pokud pouzivate vice nez jeden mikroménic nebo pokud vykon presahuje
600 VA (600 W), uvedeni do provozu a hlasSeni povoluje pouze
specializovana elektrotechnicka spole¢nost a provozovatel site! Dodrzujte
také pozadavky provozovatele site a mistni pravni predpisy.

Pfipojeni mikroménice

POZOR!

Zkontrolujte, zda se specifikace napéti a proudu vaseho solarniho panelu
shoduji se specifikacemi mikroménice.

POZOR!

Rozsah stejnosmérného provozniho napéti solarniho panelu musi
odpovidat povolenému rozsahu vstupniho napéti mikroménice.

POZOR!

Maximalni napéti otevieného obvodu solarniho panelu nesmi prekrocit
uvedené maximalni vstupni napéti mikroménice.

POZOR!

Instalovat a/nebo vyménovat mikroméni€e smi pouze kvalifikovany
personal!

>B> B B
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POZOR!

Pfi instalaci dodrzujte vSechny mistni pfedpisy a omezeni.

POZOR!

Pfed instalaci a pouzivanim mikroméniCe si peclivé precCtéte vSechny
provozni pokyny a bezpecnostni pokyny (mikroméni¢, solarni panel atd.).
Ujistéte se, ze jste vSemu rozuméli. Pokud si nejste jisti, poradte se s
vhodnym odbornikem.

POZOR!

Pri instalaci tohoto zafizeni hrozi nebezpeci urazu elektrickym proudem.
POZOR!

Kdyz je systém pfipojen k elektrickeé siti, nedotykejte se €asti pod napétim,
v€etné pfipojenych solarnich panelu.

POZOR!

Pamatujte, Zze kryt mikroménice je chladi¢ a muze dosahnout teploty 80 °C.
Abyste sniZzili riziko popaleni, nedotykejte se krytu mikroménice.

POZOR!

Externi ochranny zemnici vodic je pfipojen ke svorce ochranného zemniciho
vodiCe mikroméniCe prostrednictvim stfidavého pfipojeni. Pfi pfipojovani
nejprve pripojte svorku stfidavého proudu, abyste zajistili uzemnéni
mikroménicCe. Poté pfipojte svorky stejnosmérného proudu. Pfi odpojovani
nejprve odpojte stfidavy proud otevienim jistiCe odbocCky, ale ponechte
ochranny zemnici vodi€¢ v jisti€i odboCky pfipojeny k mikroménici. Poté
odpojte stejnosmérné vstupy.

POZOR!

Za zadnych okolnosti nepfipojujte stejnosmérny vstup, pokud neni pfipojeno
stfidavé pfipojeni.

POZOR!

Nainstalujte odpojovaci zafizeni na stfidavé strané mikroménice.

POZOR!

Durazné se doporuCuje instalovat prepétové ochrany do pfislusné
elektromérove skfine.

POZOR!

K ochrané odpovidajiciho obvodu mikroméniCe byste neméli pouzivat
proudovy chranié, i kdyZz se jedna o venkovni obvod. Zadné z malych
proudovych chranicu (5~30 mA) neni uréeno pro regeneraci a pfi regeneraci
se poskodi. Totéz plati pro jistice stfidaveho oblouku. Nejsou vyhodnoceny
pro regeneracni vykon a mohly by se poskodit, pokud by byly regenerovany
vystupem solarniho mikroménice.
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Montaz mikroménice

1. Oznacte umisténi mikroménice na regalovém systému nebo ramu panelu.

2. Zvazte umisténi rozvodné skfiné solarniho panelu a dalSich prekazek.

3. Upevnéte Sroub na listu.

4. Zavéste mikroméni€ na Sroub (viz obrazek nize) a Sroub utahnéte. Stfibrna strana
krytu mikroménice by méla smérovat k panelu.

SRR RN RN NN ])

TX-203 namontovany na regalovy TX-20 namontovany na regalovy systém
systém

POZOR!

Pred instalaci mikroméniCe: Zkontrolujte, zda napéti napajeci sité ve

spoleCném pripojovacim bodé odpovida jmenovitému napéti mikromeénice.

POZOR!

NEINSTALUJTE mikroménic¢ (Cetné stejnosmérnych a stfidavych pfipojek)

tam, kde bude vystaven slunci, desti nebo snéhu. NEMONTUJTE jej do
mezer mezi panely. Mezi solarnimi panely nad nim a mikroméniCem ponechejte
minimalni vzdalenost 2 cm, aby bylo umoznéno spravné proudéni vzduchu.

Paralelné zapojte mikroméni¢
POZOR!
Nepfipojujte dohromady vice mikroménicu, nez je povoleno pro jednotlivé
vétve stfidavého obvodu (viz technické udaje)!

1. Propojte zastrCku stfidavého proudu prvniho mikroméniCe se zasuvkou druhého

mikroménice, abyste vytvorili souvisly obvod stfidavé vétve.

R NI B § g &
-—"M — ——5IFE -—riu = Y DLE EHEBZDEL: ) a:g:@ HE—DFEB:E:L:‘ e S HIE
> = _ fese = = =
Pripojeni TX-203 na stfidavy proud Pripojeni TX-204 na stfidavy proud
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Poznamka: Délka stfidavého kabelu u mikroménice je pfiblizné 0,98 m/1,88 m.
Pokud je vzdalenost mezi dvéma mikroméniCi vétsi nez 1 m/2 m, pouZijte
prodluzovaci AC kabel mezi dvéma mikroménici (jak je znazornéno na obrazku

nize).

Stfidavé pfipojent TX-203 | Stfidavé pfipojent TX-204
s prodluZzovacim kabelem s prodluZzovacim kabelem

2. Nainstalujte koncovku stfidavého proudu na otevieny konektor stfidavého proudu

%

ST

Konektor Fvého proudu TX-203 Konektor stridavého proudu TX-204

POZOR!
Nikdy nepfekraCujte maximalni pocet mikroméniCl ve vétvi stfidavého
obvodu (viz technické udaje)!

Nainstalujte ochrannou koncovku stfidavého proudu
Jak je znazornéno na obrazku nize, pfipojte koncovku stfidavého proudu
z prislusenstvi na kratky vstupni kabel stfidavého proudu 230 V (1).

=Hil

Zapojeni kabelu pro pripojeni k siti stfidavého proudu
Pripojte kabel pro pfipojeni k siti stfidavého proudu.
1. Rozeberte napajeci adapteér stfidaveho proudu na 3 Casti:

W

Part 1 Part 2 Part3
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2. Vlozte stfidavy kabel z €asti 3 do Casti 2 a odpovidajicim zplisobem dokoncete
zapojeni L, N a uzemnéni (PE) uvnitf stfidavého portu casti 1:

Coated with soler

=
5 T ith‘?‘m

Plrt 1 Pélirt 2 Plrt 3 AC Cable
Poznamka: L: Hnédy drat; N: Modry drat; PE: Zeleny/Zluty drat
Jako kabel pro pfipojeni stfidave sité pouzijte kabel 3x1,5 mm? (HO7RN-F)..

3. Po dokoncCeni zapojeni zapojte ¢ast 2 do Casti 1 a priSroubujte ¢ast 3 a dokoncCete
kabel pro pfipojeni k siti stfidavého proudu:

je2 3@@_—»

Pripojte kabel pro pfipojeni stfidave sité ke konektoru stfidavého proudu prvniho

—

mikromeéniCe, abyste dokoncili obvod.
—— B B HB= ﬂ&:&%@': —EHHE

DRI
N7 s::aﬂ;ii o=

-}'R:- :
Pfipojeni koncového kabelu strldaveho Pfipojeni koncového kabelu stfidavého
proudu k TX-203 proudu k TX-204
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Pfripojeni solarnich panelti (stejnosmérné pripojeni)
Pripojte stejnosmérné kabely solarnich panell ke vstupni strané stejnosmérného

proudu mikroménice.

o Tk .
ElHER =EHE—r% o B .::__-.E[];ags:j A= Qﬁ_—m——*—_ _—L, = i N

' %ﬁd, IS ===

Pripojeni solarnich paﬁelu k TX- 203 Pripojeni solarnlch panelu k TX-204

TX-203 je pfipojen k solarnim panelim pomoci konektord MC4. Mikroméni¢ TX-204
poskytuje dva pary konektorG MC4 pro dva solarni panely. Staci pfipojit kabely
stejnosmérného pripojeni mikroméniCe k odpovidajicimu protéjSku solarniho panelu.
Pfitom zapojte par konektori k sobé, dokud neuslysSite ,cvaknuti“. Konektory
nékterych solarnich panell maji natiSténou polaritu (+, -), ktera plati pro panely.
Stejnosmérny kabel TX-203/TX-204 s oznaCenim plus (+) je pfipojen k - pélu
panelu, zaporny kabel oznaceny (-) k + polu. Ujistéte se, Ze polarita je spravna.
Pfipojeny solarni panel nesmi za zadnych okolnosti prekroCit maximalni
pfipustné stejnosmérné vstupni napéti/napéti solarniho panelu mikroménice
(viz typovy Stitek)!

Poznamka: Pfi zapojovani stejnosmérnych kabell, pokud je stfidavykabel jiz
zapojen, by méla LED mikroméniCe okamzité zelené blikat a béhem 2 minut zacit
synchronizovat se siti. Neni-li stfidavy kabel zapojeny, Cervena LED bude
nepretrzité blikat a bude to opakovat, dokud stfidavy kabel nezapojite (viz kapitola
Stav LED).

Pripojeni mikroménice Kk siti stfidavého proudu (pripojeni stridavého
proudu)
Maximalné 12x TX-203 nebo 6x TX-204 muze byt pfipojeno k instalaci EU /
50Hz / 230V s 16A automatickym jistiCem.
Pripojeni k elektrické siti se provadi vhodnym napajecim kabelem. Pouzivejte pouze
3-Zilové kabely, které jsou také schvaleny pro venkovni instalaci a maji prufez
vodiCe pfizpusobeny proudu (nejlépe 1,5 mm? nebo 4 mm?2).
Pripojovaci kabely pfipevnéte k montazni list€é pomoci kabelovych stahovacich
pasek odolnych vuéi UV zafeni tak, aby byly kabely chranény pred destém
a sluncem a zejména aby konaktory nemohly lezet v louzi vody. Pro pfipojeni
mikroméniCe a propojovaciho kabelu Ize v zavislosti na varianté dodavky pouzit
predmontovany zastrCkovy systém stfidavého proudu v kombinaci s kabelem
stfidavého proudu a smontovanou pfipojovaci zasuvkou Betteri IP68 nebo
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vstup/vystup stfidavého proudového fetézce. Chcete-li namontovat konektor
Wieland, je nutné odstranit predem sestaveny systém konektoru Betteri IP68.
Pfipojeni k elektricke siti se provadi vhodnym napajecim kabelem. Pouzivejte pouze
3-zilové kabely, které jsou také schvaleny pro venkovni instalaci a maji prifez
vodiCe pfFizpusobeny proudové intenzité (nejlépe 1,5 mm? nebo 4 mm?3).

Pripojovaci kabely pfipevnéte k montazni list€ pomoci kabelovych stahovacich
pasek odolnych vac¢i UV zarfeni tak, aby byly kabely chranény prfed destém a
sluncem a zejména aby konektory nemohly lezet v louzi vody. Pro pfipojeni
mikroméniCe a propojovaciho kabelu Ize v zavislosti na varianté dodavky pouzit
predmontovany zastrCkovy systém stfidavého proudu v kombinaci s kabelem
stfidavého proudu a smontovanou pfipojovaci zasuvkou Betteri IP68 nebo
vstup/vystup stfidavého proudového fetézce. Pro montaz konektoru Wieland je
nutné predem smontovany pfipojovaci systém Betteri IP68 demontovat..

Poznamka: Mohou byt mozna i jina zastrCkova pfipojeni/systémy za predpokladu,
Ze jsou vhodné pro venkovni pouZiti a pro pfislusné urovné proudu.

Prvni uvedeni do provozu

Po mechanické a elektrické instalaci solarniho systému muzZete systém uvést do
provozu. Na to by mélo byt dostatek sluneCniho svitu. Solarni panely musi
produkovat spoustéci napéti alespon 22V.

Pocatecni stav:

1. Mikroméni¢ je pfipojen k solarnim panelim (viz pfipojeni stejnosmérného
proudu).

2. Jednotlivé mikroméniCe jsou vzajemné propojeny na strané stfidavého proudu,
pokud jich mate vice viz pfipojeni stejnosmérného proudu).

3. Kabely jsou upevnény chranény pred destém a slunecnim zarenim

4. Napajeci vedeni je pfipojeno k siti pfes jistiC

Postupujte nasledovné:

1. Zapnéte jisti€ a dalSi vypinacCe, které mohou byt pritomny.

2. Zapnéte hlavni vypinac stfidavého proudu.

3. Po zapnuti stfidavého jistiCe by méla LED dioda jednotky zaCit zelené blikat.
Dalsi informace naleznete v kapitole Stav LED.

4. Mikroméni€ vzaCne napajet (synchronizace sité) do 2 minut, pokud je dostatecné
slune€ni zafeni. Stavova LED indikuje zakladni funkci. Napajeci vykon muzete
zkontrolovat pomoci vhodného elektroméru v zasuvce® (*pro venkovni pouZziti musi
byt vodotésny!).

5. Pokud jste nainstalovali méfi€ napajeni, muzete jej také pouzit ke kontrole
aktualniho napajeciho vykonu nebo energie.

Poznamka: Kdyz je pfipojeno napajeni stfidavym proudem, ale mikroméni¢ neni
spustén, lze pomoci méfice vykonu naméfit priblizné 0,2W vykonu pro kazdy
mikromeénic. Tento vykon je jalovy vykon, nikoli spotfeba z verfejné sité.
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Stav LED

LED kazdého mikroméniCe poskytuje informace o aktualnim stavu. VSechny
mikroméniCe odebiraji své napajeci napéti ze stejnosmérného konektoru/solarnich
paneld.

Stav pri zapnuti
Zelena LED nékolikrat rychle zablika. Poté proces zapnuti obvykle trva do 2 minut.
Mohou nastat nasledujici stavy LED: >

Rychle blika dervené (1s): | Zadné prfipojeni ke stfidavému | > zadné
proudu napajeni sité

Blika pomalu zelené (3 s): | Napéti stfidavého & | > zadné
stejnposmérného proudu je pod | napajeni sité
22V

Rychle blika zelena (1s): Napéti stfidavého & | 2 napgjeni sité
stejnosmérného proudu je nad
22V

Zadna LED neblika/LED | Zadné pripojeni stejnosmérného | > zadné

nesviti: proudu / pfipojené solarni panely | napajeni sité
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Stav po procesu zapnuti

Rychle zelena blikajici LED indikuje normalni stav a aktivni napajeni do sité. Pokud
LED zustane blikat ¢ervené po 3 minutach, znamena to chybu s pfili§ nizkym
napétim solarniho panelu (pod 22 V) nebo chybéjici stfidavé napéti.

Mikroméni¢ muze zacCit napajet (znovu) az po odstranéni pficiny chyby. Divodem
této chyby mize byt vadné pfipojeni solarniho panelu / AC pfipojeni nebo pfipojena
sit’ pfekraCuje / klesa pod napétovy / frekvenéni rozsah mikroménice. Pokud LED
nezobrazuje zadnou funkci nebo zlstava zhasnuta, nejbéznéjsi pficinou je, Ze neni
pripojeno solarni panel nebo je napéti solarniho panelu daleko pod startovacim
napétim.

Reseni problému

Udrzbové prace a odstrafiovani zavad na mikroménidich smi provadét pouze
kvalifikovany personal. Upravy mikroménice jsou obecné& zakazany. Mikroménic je
zality, elektroniku nelze opravit. Mikroméni€ TX-203/TX-204 odebira své napajeci
napéti ze strany stejnosmeérného proudu. Pro restart mikroménicCe je nutné odpojit
solarni panely od mikroméniCe. Proces spusténi obvykle probéhne do 2 minut. Pro
ucely odstranovani problému provedte nasledujici kroky v uvedeném pofadi:

1. Zkontrolujte, zda jsou zapnuté vSechny pojistky stfidavého proudu.
2. Zkontrolujte vSechny pfipojovaci kabely z hlediska vnéjSiho posSkozeni.
3. Zkontrolujte vSechna pfipojeni na strané stfidavého proudu, zda nejsou
poskozena nebo zda nedoslo k chybé pripojeni.
4. Zméfte v mistech pfipojeni. Pouzité sitové napéti nesmi prekroCit nebo klesnout
pod rozsah stfidavého napéti 180-275V.
5. Restartujte mikromeénic odpojenim a opétovnym pfipojenim
stejnosmérného napajeni / solarnich paneld. Normalni proces spousténi by
mél byt indikovan zelenou LED (viz stav LED).
POZOR!
Nikdy neodpojujte stejnosmerné kabely, kdyz mikroménicC generuje energii.
6. Zmérte napéti solarniho panelu na mikromeniCi vhodnym multimetrem.
Pozadované startovaci napéti mikroménice je vyssi nez 22V DC.
7. Zkontrolujte konektory MC4 mikroméniCe a solarniho panelu(t). PoSkozené
stejnosmerné spoje musi byt vyménény.
8. V prfipadé potreby si u provozovatele sité ovérte, zda se frekvence sité shoduje s
frekvencnim rozsahem mikroménice.
POZOR!
NepokousSejte se mikroméni€ opravovat.
Pokud vySe uvedené kroky problém nevyfeSi, kontaktujte naSi podporu
nebo elektrikare, kterému divérujete.
Pfipojku stfidavého proudu na mikroménici nelze vymeénit/opravit. Pokud byl
kabel poskozen, zafizeni by mélo byt odstranéno.
Pokud neni uvedeno jinak, musi byt udrzba provadéna se zarizenim
odpojenym od sité (sitovy vypinac vypnuty) a solarnimi panely zakrytymi

>PB B
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nebo izolovanymi.

> BB

odpovédny provozovatel sitée.

Technické specifikace

A\

specifikacim mikroménice.

K Cisténi nepouzivejte hadry nebo korozivni prostfedky, které by mohly
zkorodovat Easti zafizeni nebo zpUsobit elektrostaticky nabo;.

Vyhnéte se doCasnym opravam. Veskeré opravy by mély byt provadény
pouze s originalnimi nahradnimi dily.

Kazdy mikroméni¢ by mél byt chranén jistiCem, ale centralni ochrana proti
odpojeni neni vyzadovana, pokud to nestanovi narodni normy nebo

® Ovéfite, Ze specifikace napéti a proudu solarnich panelt odpovidaji

® Maximalni napéti naprazdno solarniho panelu musi byt v rozsahu

provozniho napéti mikroménice.

® DoporucCuje se, aby maximalni jmenovity proud v MPP byl roven nebo
mensi nez maximalni vstupni stejnosmerny proud. Maximalni zkratovy
proud vSak musi byt roven nebo mensi nez maximalni vstupni stejnosmerny

zkratovy proud.

® NEDOPORUCUJE se piedimenzovat vystupni stejnosmérny vykon
solarnich panell vice nez 1,35krat (na zakladé vystupniho stfidavého

vykonu mikroménice).

Model

TX-203 TX-204

Vstup stejnosmérného proudu

Doporuceny vykon panelu (W)

240-380 (na panel)

Kompatibilita panelu

60¢lankoveé nebo 72Clankové panely

Max. poéet panelll 1 | 2

Pripojeni panelu MC4

Rozsah napéti MPPT (V) 29-48

Startovaci napéti (V) 22

Rozsah provozniho napéti (V) 16-60

Max. vstupni napéti (V) 60

Max. vstupni proud (A) 11.5 2x11.5

Max. vstupni zkratovy proud (A) 15 2x15

Vystup stridavého proudu

Jmenovity vystupni vykon (VA) 300 600

Jmenovity vystupni proud (A) 1.36 pfi 220V 2.73 pfi 220V
1.30 pfi 230V 2.61 pfi 230V
1.25 pfi 240V 2.50 pfi 240V

Jmenovité vystupni napéti/rozsah (V)

220/180-275
230/180-275
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240/180-275

Jmenovita frekvence/rozsah jmenovité 45-55 (pod 50 Hz @ 220 V & 230 V)
frekvence (Hz) 55-65 (pod 60 Hz @ 220 V & 230 V)
Uginik >0,99 standardni

0,8 vedouci......0,8 zpozdény
Harmonické  zkresleni  vystupniho <3%
proudu
Maximalni poCet zafizeni v sérii 12 | 6

Uéinnost, bezpeénost a ochrana

Spickova Uginnost 96.70%
Vazena ucinnost CEC 96.50%
Jmenovita ucinnost MPPT 99.80%
Nocni spotfeba energie (mW) <50

Mechanicka data

Rozsah okolni teploty (°C) -40~+65

Rozsah skladovacich teplot (°C) -40~+85

Rozméry (SxVxH) mm 182x164x29.5 250%170x%28

Hmotnost (kg) 1.98 3.00

Tfida ochrany NEMA venkovni (IP67)

Chlazeni Pfirozena cirkulace vzduchu — zadné
ventilatory

Délka vystupniho kabelu stfidavého 98 188

proudu (cm)

Délka vstupniho kabelu stfidavého 10 8.5

proudu (cm)

Charakteristika

Dodrzovani VDE-AR-N 4105:2018, EN50549-1:2019,
VFR2019, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN
61000-3-2/-3, IEC/EN-61000-6-1/-2/-3/-4

Obsah baleni

1x Fotoelektricky mikroménic, 1x AC vstupni koncovka, 1x adaptér Female Betteri,
Navod k obsluze

Podpora

Cislo servisniho telefonu technické podpory: 01805 012643* (14 centd/min z pevné
linky v Némecku a 42 centd/min 2z mobilnichsiti). E-Mail zdarma:
support@technaxx.de

*Podpora hotline je k dispozici od pondéli do patku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do
17:00.
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Prohlaseni o shodeée

Prohlaseni o shodé EU si mizete vyzadat na adrese www.technaxx.de/
(v dolni listé ,Prohlaseni o shodé®).

Likvidace
.‘ Likvidace baleni. Baleni zlikvidujte podle jeho druhu.

' : Karton a lepenku do kontejneru s papirem. Folii dorecyklovatelnych
a materiald.

Likvidace starého zafizeni (to se tyka Evropské unie a dalSich
evropskych zemi s tfidénym sbérem (sbérem recyklovatelnych
materiall). Staré zafizeni nesmite vyhazovat do domaciho odpadu!
Kazdy spotrebitel ma ze zakona povinnost vyhazovat staré zafizeni,

E které jiz nemlze byt déle pouzivano, oddélené od domovniho odpadu
napr. ve sbérné odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajiStuje fadnou
recyklaci starych zafizeni a vyhnuti se negativnich nasledkd na zivotni
prostfedi. Z téchto duvodl jsou elektricka zafizeni oznatena symbolem
ukazanym zde.

Viyrobeno v Ciné

Distributor:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schoneck, Némecko

Fotoelektricky mikroméni¢ 300W TX-203
Fotoelektricky mikroméni¢ 600W TX-204
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