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Insulated cable shear, 700mmIsolierte Kabelschere, 700mm 1000V Pince coupe-câble, 700mm Tenazas para cables aisladas, 700 mm Cesoia p.cavi isolata,700mm
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Isoleret kabeltang, 700 mm Izolowane nozyce do kabli, 700mm Geïsoleerde kabelschaar, 700mm Μονωμένο ψαλίδι καλωδίων Изолированные кабельные ножницы,
700 мм
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