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Insulated insulation stripping pliers, 25-
52mm

Isolierte Entmantelungszange, 25-52mm Pince à dénuder isolée, 25-52 mm Alicates aislados de eliminación de
cubierta, 25-52 mm

Pinza spelafili isolata, 25-52 mm
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Isoleret afisoleringstang, -25-52 mm Izolowane szczypce do ściągania
izolacji, 25-52 mm

Geïsoleerde striptang, 25-52mm Απογυμνωτής καλωδίων ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
25-50mm

Изолированные клещи для снятия
изоляции, 25-52 мм
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