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Insulated bit screwdriver+magazine, 1/4"1/4" Isolierter Bit-Schraubendreher mit
Magazin

1/4" Tournevis à embout isolé avec
chargeur

1/4" Destornillador para puntas
intercambiables aislado con depósito

1/4" Giravite p.inserti isolato
c.magazzino,230mm
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1/4" isoleret bitskruetrækker med
magasin

Izolowany wkretak bitów z
magazynkiem, 1/4"

Geisoleerde pincet, punt, 11mm Μονωμένο κατσαβίδι με μύτη και θήκη Изолированная отвертка под биты с
магазином 1/4"
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