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Insulated T-grip socket spanner,
11x200mm

Isolierter T-Griff-Steckschlüssel,
11x200mm

Clé a douille poignée en T isolée,
11x200 mm

Llave de vaso aislada con mango en T,
11x200 mm

Chiave a T a bussola isolata,11x200mm
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Isoleret T-greb-topnøgle, 11x200 mm Izolowany klucz nasadowy z uchwytem
T, 11x200mm

Geïsoleerde T-Greep-dopsleutel,
11x200mm

Μονωμένο σωληνωτό κλειδί με λαβή
ταφ

Изолированный торцовый ключ с Т-
образной рукояткой, 11x200 мм
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