
Produktdatenblatt: Betonsockel

BES 8.5KG KT10 16 D240 SET (102 075)

Abbildung unverbindlich

Betonsockel für Fangspitzen Ø10 mm (Länge 1000 mm), zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern und für das Errichten von
Distanzhaltern z. B. für getrennte Ringleitungen mit DEHNiso-Distanzhalter Ø16 mm, Länge bis 675 mm (Abstand 0,8 m).
Typ BES 8.5KG KT10 16 D240 SET  
Art.-Nr. 102 075  
Ausführung stapelbar   
Aufnahme Keiltechnik Ø10 / 16 mm   
Durchmesser Ø 240 mm  
Werkstoff Beton (C45/55)   
Werkstoff Keil NIRO   
Gewicht 8,46 kg  
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) 68109100  
GTIN (EAN) 4013364094215  
VPE 120 Stk.  

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.
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