
Produktdatenblatt: Hammereinsätze für Tiefenerder

HE TE 20 SW32 VH AC STBLANK (620 010)

Abbildung unverbindlich

Typ HE TE 20 SW32 VH AC STBLANK  
Art.-Nr. 620 010  
Für Fabrikat Atlas Copco   
Typ TT, PRO, MK1   
Aufnahme sechskant SW32 x 160 mm   
Werkstoff St/blank   
Bohrung (d1 x l1) 13 x 50 mm  
Länge 350 mm  
Erderdurchmesser 20 mm  
Tiefenerder Typ Z, AZ   
Gewicht 2,31 kg  
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) 82079099  
GTIN (EAN) 4013364244764  
VPE 1 Stk.  

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Ausführung für andere Hämmer auf Anfrage.
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