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Beleuchtetes Punkt Matrix Display

Hochwertige Verarbeitung 

Große Funkreichweite von bis zu 6 km*

USB-C-Ladeanschluss

UBZ-LJ9SET PMR446 FM Handfunkgeräte
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Gürtelclip

1150 mAh Li-Ion Akku ermöglicht 
bis zu 18 Std. Betriebszeit

32 Kanäle

2,5 / 3,5 mm Kenwood Doppelklinke

Frequenzbereich: 446.0-446.2 MHz

UBZ-LJ9SET PMR446 FM Handfunkgeräte
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Ausstattung

Allgemeine Ausstattungsmerkmale

• USB-C-Ladeanschluss

• CTCSS / DCS

• VOX-Funktion

• Sendesperre bei belegtem Kanal

• Prioritäts-Scan

• Kanalsuchlauf

• Time-Out Timer

• Mehrere Signaltöne wählbar

• Warnung bei niedrigem Batteriestand

• Rauschsperre-Pegel (Squelch) wählbar

• Kanalsuchlauf

• Große Auswahl an Audiozubehör durch 2,5 / 3,5 mm Kenwood 
Doppelklinke

Hauptmerkmale

• Beleuchtetes Punkt Matrix Display

• Hochwertige Verarbeitung, kompakte Abmessungen

• Das UBZ-LJ9SET besteht aus zwei Handfunkgeräten

• Li-Ion Akku 1150 mAh ermöglicht bis zu 18 Std. Betriebszeit

• Große Funkreichweite von bis zu 6 km

Lieferumfang

• 2 Stück UBZ-LJ9 Handfunkgeräte

• USB-Ladekabel mit zwei Anschlüssen

• Bedienungsanleitung 

• Gürtelclip

• Li-Ion Akku 1150mAh

Technische Daten

• Frequenzbereich: 446.0-446.2 MHz

• Kanäle: 32 

• Sendeleistung: ERP 500 mW

• Batterie: Li-Ion Akku 1150 mAh / 18 Stunden Betriebszeit

• Geräteabmessungen: Breite 52 x Höhe 157 x Tiefe 28 mm

• Gewicht: 138g inklusive Li-Ion Akku und Gürtelclip




