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MSA1363 – MTF230
Steckdosenadapter

BESTELLANGABEN

Beschreibung Bestellnummer

MSA1363 (UK-Ausführung) 1013-837

MTF230 (Euro-Ausführung (Typ F) Schuko-Stecker) 1013-838

Optionales Zubehör

XTL30 (R2) Verlängerungsmessleitung 30 m 2007-997

XTL50 (R2) Verlängerungsmessleitung 50 m 2007-998

2-adriger Leitungssatz (rot und schwarz) 1007-163

BESCHREIBUNG

Die Steckdosenadapter MSA1363 und MTF230 von Megger 
ermöglichen den Anschluss von elektrischen Prüfgeräten 
an Phasen-, Neutral- und Erdleiter eines Stromkreises 
über eine Standardsteckdose, sodass die Steckdose nicht 
ausgebaut oder stromführende Anschlüsse freigelegt 
werden müssen. Farbcodierte Buchsen an der Vorderseite 
ermöglichen den schnellen, präzisen und sicheren Anschluss 
von Messleitungen oder Prüfgeräten. Bei Verwendung des 
Adapters werden eventuelle Schäden an der Steckdose 
oder deren Umgebung vermieden, und für Messungen 
können Messleitungen mit Standard-4-mm-Steckverbindern 
eingesetzt werden.

Anmerkung:
MTF230 (Schuko Version) – Die Phasen- und 
Neutralpolarität hängt davon ab, ob der Adapter in der 
gleichen Ausrichtung in die Steckdose gesteckt wird, 
wie er verdrahtet ist Phasen- und Neutralanschlüsse 
werden vertauscht, wenn die Phase der Netzsteckdose 
auf der linken Seite verdrahtet wurde (Blickrichtung in 
die Steckdose) oder wenn der Adapter „verkehrt herum“ 
eingesteckt wird.

 � R1- und R2-Tests

 � Farbcodierte Anschlüsse

 � Standard-4-mm-Anschlüsse

 � CAT II 300 V

 � Sichere und einfache Verwendung

TECHNISCHE DATEN
Sicherheitsnorm:  IEC EN61010 CAT II 300 V

Nennspannung: 300 V

Maximaler Strom:  2 A

Betriebstemperatur: 0 °C – 40 °C

Relative Feuchtigkeit  < 80 %

MSA1363 (UK-Ausführung) 
Größe 69 mm (B) x 67 mm (H) x 56 mm (T)

Gewicht:  55 g

MTF230 (Schuko-Ausführung) 
Größe 69 mm (B) x 67 mm (H) x 66 mm (T)

Gewicht:  65 g


