sostr  NOMAD POWER 500

Art.-Nr. 027145

12V Art.-Nr. 069633 == INVEST INTHE FUTURE

Das NOMAD POWER 500 ist ein echtes Leistungspaket auf Lithium-Basis, das 3 Funktionen vereint :
- Booster fiir Fahrzeuge mit 12 V-Batterien (Motorrad, Quad, Autos, SUV, Nutzfahrzeug).

- Autonome Energieversorgung fiir kleine elektrische Gerate.

- Not- bzw. Signalleuchte

Die Lithium-Batterie (LiFePO.) bietet ein exzellentes Verhaltnis von
Leistung zu Grosse (Startstrom : 550 A).

Es startet Fahrzeuge mit einer entladenen 12 V-Batterie

(nass, Gel, AGM, Start&Stop) in wenigen Sekunden.
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BOOST-Funktion
Das NOMAD POWER 500 bietet eine BOOST-Funktion, die das Starten von
tiefentladenen Batterien ermdglicht. LED zeigt den Ladevorgang an

Zahlreiche Sicherheitsfunktionen sind in das Gerat integriert, um
gleichzeitig die Batterie und die Fahrzeugselektronik zu schiitzen:
- Anti-Funkenflug-System,

- Schutz gegen Kurzschliisse,

- Schutz gegen Verpolung,

- Schutz vor zu hohen Startstromen,

- Thermoschutz des Boosters.

Mit Hiille

+ Zubehor geliefert
Die Speicherkapazitat (5,25 Ah) reicht aus, um im Alltag elektronische Gerate
betreiben zu kénnen (Telefon, Tablet, Computer).

Ausgertistet mit 2 USB-Ports 5V (1 A/ 2.1 A) zum Aufladen von
Smartphone, Tablet, Navis, usw.

A i Starthilfekabel Micro-USB-Kabel
Leuchte (1 LED) mit 3 Beleuchtungsmodi: Normal, Stroboskop, SOS.

Leicht (610 g) und kompakt: Das Gerat lasst sich leicht im
Handschuhfach oder in einer Reisetasche unterbringen.
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