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Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten.

Artikelnummer 1508110
EAN 4007123680917

BESCHREIBUNG

 ■ Ideal für Steckdosenleisten IP 44 und Kabeltrommel auch bei geschlosse-
nem Deckel.

 ■ Cleverer und platzsparender Alltagshelfer für Zuhause.

TECHNISCHE DATEN

Mit USB Ausgang true
USB Funktion USB-Charger
USB Typ-Ausgangsbuchse Typ A
USB-Ladebuchsen 1
Stecksystem Steckdose Typ F (Schuko)

Stecksystem Stecker Typ F (Schuko)
Max. Strombelastbarkeit 16 A
Schutzart (IP) IP20
Farbe weiß

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung Im Verkaufskarton
VPE 1
Produktgewicht (ohne Verpackung) 0.03 kg

Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) 3,9 cm x 3,9 cm x 4,4 cm
Produktgewicht (inkl. Verpackung) 0.05 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) 4 cm x 5 cm x 9 cm

LIEFERUMFANG
USB Steckdosenadapter


