PRODUKTVORTEILE:

o |P 44 (wassergeschiltz)

o 38 (TCSS- und 83 DCS-Codes

o Sendeleistung schalthar (HI/L0)
o VOX Freisprechfunktion (3 Stufen)
o Squelch (automatisch)

* Roger Beep-Funktion

o L(D-Hintergrund-Beleuchtung

* Key-Sperre / Ton-Funktion

o Suchlauf

o Stoppuhr

o Dual-Kanalbeobachtung

o Batterie-Sparschaltung

o TOT Sendezeitbegrenzung

INHALT:

o 4 PMR-Handfunksprechgeriite

o 41ilon Akkus, je 1100 mAh

o 2Tischladeschalen mit Netzteilen
o 4 abnehmbare Giirtelclips

o 4V0X-Kopfhérer-Mikrofone

* 4 Handschlaufen

o Bedienungsanleitung

Art. Nr. 20444

Bedienungsanleitung
user manual
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FUR GUTE VERBINDUNG

FEATURES:

o |P 44 (waterprotected)
o 38 CTCSS tones + 83 DCS codes
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o unction 3 levels

o g 60 Jahre ZUM NULLTARIF
* Backlit LCD display

* Key lock / tone function STABO 'QUAI.ITKT

* Scan function
 Stop watch ENGINEERED IN HILDESHEIM
* Dual Watch

* Battery save mode
o TOT fimeout timer

CONTENTS:

* 4 PMR-radio handhelds

o 4 Lilon-hatteries, 1100 mAh each

* 2 desktop-chargers with power-supplies
* 4 removeable belt-clips

* 4V0X-Headsets

* 4 handstraps

e User manual
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400 1l Funkkoffer
PMR 446
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Kaniile 10 Melodien 8 Stufen wassergeschiitzt 3,5 mm Anschluss
channels 10 melodies 8 levels waterprotected 3,5 mm stereo plug

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten, Modellabweichungen méglich. Errors and technical modifications reserved, pictures may vary.
© 10/23 stabo Elektronik GmbH - Miinchewiese 16 - 31137 Hildesheim, Germany - +49 (0) 5121-7620-0 - info@stabo.de - www.stabo.de



