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Dieses Produkt enthalt Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D | Spannung,

~220-240V,0/50-60HZ

Produktbheschreibung

Durchmesser 195 mm. Reflektor matt, aus stiickeloxiertem Reinaluminium, tiefstrahlend.
Farbe weiB

Ausfiihrung: Einbaudownlight Durchmesser 195 mm mit LED-Modul, bestehend aus
Reflektorgehduse und Gerétetrager. Bestiickt mit RIDI-LED-Modul, 1100, 2000 und 3000
Lumen mit Passiv-Kihlkérper.

Schutzart raumseitig IP40, deckenseitig IP20.

Reflektorgehéuse: Stabiler Einbauring aus Metalldruckguss mit werkzeuglos zu
betétigenden Befestigungsklammern fiir den Deckeneinbau und Reflektorhalteklammern.
Integrierte Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorrings bzw. Zubehérs.
Dekorring aus weiBem Polycarbonat mit Bajonettverschluss. Funktionsmodul aus weiBem
Polycarbonat, zur Aufnahme des Reflektors (iber Bajonettverschluss. Diffusor aus
transparentem, innen satiniertem Polycarbonat zum Schutz der LEDs, in Funktionsmodul
eingeclipst (Diffusor opal auf Anfrage lieferbar).

Geratetréiger: Geratetragerplatte aus verzinktem Stahlblech, trigt das Betriebsgerdt, die

Netzanschlusssteckklemme mit Kabelzugentlastung und die Verbindungsleitung zum LED-
Modul. Abdeckung aus thermisch bestandigem Polycarbonat aufgeclipst. Gerétetrager bei
Notlichtausfiihrung 90 mm hoch.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Hinweis LABS: Diese Leuchten sind fiir den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben
auBerhalb des Lackierbereichs bzw. auBerhalb von Iésemittelverarbeitenden Bereichen
geeignet.

Elektrische Ausfiihrungen:

o dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter fiir LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und
innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm2 + 2x2,5mmz2.

Betriebsgerit: dimmbar DALI

Montage: Zusatzlich zu den Standardbefestigungsklammern fiir Klemmdicken von 0 bis 25

mm, sind als Zubehor spezielle Befestigungssétze wie Paneeleinbausétze,
Verstarkungsplatten, BetoneingieBtopfe, Einputzringe, Schrég- und Halbeinbauséatze lieferbar.
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Gewicht [kg] 0,98

Nennlebensdauer-LED L80B50
Betriebsdauer [h] 50.000
Umgebungstemp. tq [°C] 40

Lichttechnische Daten

Phi_u [%] 100.0
Phi_o [%] 0.0
LITG/DIN A70
UTE 0.90A
Leuchtenlichtstrom [Im] 1890
Leuchtenleistung [W] 16
Leuchteneffizienz [Im/W] 118
Farborttoleranz (initial) < 3SDCM
Farbtemperatur [K] 4000
Farbwiedergabeindex Ra >= 80
I (cd/kim) CO—C90-----
Blendungsbewertung nach UGR )
p-Decke 70 70 50 50 3 [70 70 50 50 30
p-Winde 50 30 50 30 30 | 50 30 50 30 30
p-Nutzebene 20 200 20 20 20 |20 20 20 20 20

Raumabmessungen| Blickrichtung quer | Blickrichtung parallel
X Y

2H 2H 148 155 150 156 158 | 147 154 150 156 157
3H 147 152 149 155 157|146 152 149 154 1586
4H 146 151 149 153 156 | 146 151 148 153 155
6H | 145 150 148 153 155|145 1560 148 152 155
8H | 145 150 148 152 165 | 144 149 147 152 154
12H | 145 149 148 152 155|144 148 147 151 154

4H 2H | 146 151 149 153 156 146 151 148 153 155
3H 145 149 148 152 155 | 144 148 147 151 154
4H 144 148 147 151 154 | 143 147 147 150 153
6H | 143 146 147 150 153 | 142 146 146 149 153
8H 142 145 146 149 153 | 142 145 146 148 152
12H | 142 145 146 148 153 | 141 144 145 148 152

8H 4H | 142 145 146 149 153 142 145 146 148 152
6H 141 144 146 148 152 | 141 143 145 147 152
8H 141 143 145 147 152 | 140 142 145 147 151
12H | 140 142 145 147 151 | 139 141 144 146 151

12H 4H | 142 145 146 148 152 | 141 144 145 148 152
6H 141 143 145 147 152 140 142 145 147 151
8H 140 142 145 147 151 | 139 141 144 146 151

Korrigierte Blendindizes fiir einen Gesamilichtstrom von 2100 Im
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