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Ref. 17670

www.varta-ag.com/p/17670
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YEARS
GUARANTEE

3

DYNAMO LANTERN

DYNAMO LANTERN

DYNAMO LANTERN L10RH

1.5 m
IMPACT

RESISTANT

ADVANCED
SAFETY

TECHNOLOGY

3 years guarantee • 3 Jahre Garantie • Garantie de 3 ans • Garanzia di 3 anni • Garantía de 3 años • 3години гаранция • Jamstvom od 3 godine 
• Garancija 3 godine • Garanciju na 3 godine • Záruka 3 roky • 3-aastane garantii • εγγύηση 3 ετών • 3-év garancia • 3 жылдық кепілдік беріледі • 3 metų 
garantija • 3 gadu garantija • Garantietermijn van 3 jaar • 3 lata gwarancji • Garantia de 3 anos • Garanţii de 3 ani • Гарантия 3 года • 3 års garanti • Záruku 
3 rokov • 3 leta garancije • 3 yıl garantilidir • 3-річною гарантією • ضمان 3 سنوات

Charge: INPUT: 5V           200mA - 2400mA                  Battery: Li-Ion 3.7V 350mAh (1.3Wh) advanced safety technology D Erweiterte Sicherheitstechnologie. F Technologie de écurité avancée. FIN Edistyksellinen turvalli-
suustekniikka. I Tecnologia di sicurezza avanzata. E Advanced Safety Technology. BG Усъвършенствана технология за безопасност. HR Napredna sigurnosna 
tehnologija. SRB MNE Napredna bezbednosna tehnologija. BIH Napredna sigurnosna tehnologija. CZ Pokročilá bezpečnostní technologie. EST Täiustatud 
ohutustehnoloogia. GR Προηγμένη τεχνολογία ασφαλείας. H Továbbfejlesztett biztonsági technológia. KZ Жетілдірілген Қауіпсіздік Технологиясы. LV Augsti 
attīstīta drošības tehnoloģija. LT Pažangi saugos technologija. NL Advanced Safety Technology. PL Zaawansowana technologia bezpieczeństwa. P Tecnologia 
de segurança avançada. RO Tehnologie de siguranţă avansată. RUS Улучшенная технология безопасности. S Advanced Safety Technology. SK Pokročilá 
bezpečnostná technológia. SLO Napredna varnostna tehnologija. TR Gelişmiş Güvenlik Teknolojisi. UA Передова технологія безпеки. AR تكنولوجيا الأمان المتقدمة.
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LUMENS2 MODES ME TERS HOURS

3 I6 12 I2

USB T YPE C
2.5 HOURS

2 CHARGING OPTIONS

1 MIN =        15 MIN 
( LOW MODE )

CRANKING

D Ladbar via Dynamo/Kurbel oder USB Typ C Anschluss. 2 Leuchtstufen + Rotlichmodus (Night Mode). Stoßfest 
(1.5m Falltest), staub- und spritzwassergeschützt (IP54). GB Chargeable via Dynamo/Crank or USB Type C input. 
2 light levels + red light (night) mode. Shockproof (1.5m drop test), dust and splashwater proof (IP54). 
F Rechargeable via une dynamo/manivelle ou une entrée USB de type C. 2 niveaux d'éclairage + mode lumière 
rouge (nuit). Résistant aux chocs (test de chute de 1,5 m), à la poussière et aux projections d'eau (IP54). 
FIN Ladattavissa Dynamo/Crankin tai USB Type C -sisääntulon kautta. 2 valotasoa + punainen valo (yötila). 
Iskunkestävä (1,5 metrin pudotustesti), pöly- ja roiskevesitiivis (IP54). I Ricaricabile tramite dinamo/ manovella o 
ingresso USB tipo C. 2 livelli di luminosità + modalità luce rossa (notturna). Resistente agli urti (test di caduta da 
1,5 m), alla polvere e agli schizzi d'acqua (IP54). PAP 21: Raccolta carta. E Se carga mediante dinamo/manivela o 
conexión USB tipo C. Dos niveles de luminosidad + modo de luz roja (noche). Resistente a los golpes (prueba de 
caída de 1,5 m), al polvo y a las salpicaduras de agua (IP54). BG Може да се зарежда през динамо/манивела 
или USB Type C. 2 нива на светене + режим червена светлина (нощен). Устойчив на удари (тест на падане от 
1,5 м), прах и пръски вода (IP54). HR Može se puniti putem dinama/ručke ili USB priključka tipa C. 2 razine 
osvjetljavanja + crveno svjetlo za (noćni) način rada. Otporna na udarce (testirana za pad s visine od 1,5 m), 
otporna na prašinu i prljavštinu (IP54). SRB MNE Može se puniti putem dinamo/kurbla punjača ili USB ulaza 
tipa C. 2 nivoa osvetljenosti + režim crvenog svetla (noćni). Otporno na udar (ispitivanje pada sa 1,5 m), otporno 
na prašinu i prskanje vode (IP54). BIH Punjenje preko dinama/ručke ili USB Type C ulaza. 2 nivoa svjetla + crveno 
svjetlo (noćni) način rada. Otporan na udarce (test pada od 1,5 m), otporan na prašinu i vodu (IP54). CZ Nabíjení 
pomocí dynama/kliky nebo přes vstup USB typu C. 2 intenzity svícení + režim červeného světla (noční). Odolnost 
vůči nárazům (test pádem z 1,5 m), prachu a stříkající vodě (IP 54). EST Laaditav dünamo või vändaga ja USB-C 

sisendi kaudu. Kaks valgustaset + punase valguse (öine) režiim. Põrutuskindel (1,5 m kukkumiskatse), tolmu- ja pritsmeveekindel (IP54). GR Φόρτιση μέσω 
δυναμό/Crank ή εισόδου USB Type C. 2 επίπεδα φωτισμού + λειτουργία κόκκινου (νυχτερινού) φωτισμού. Ανθεκτικό σε κραδασμούς (δοκιμή πτώσης από 1,5m), στη 
σκόνη και στο πιτσίλισμα (IP54). H Dinamón/töltőegységen vagy C típusú USB-bemeneten keresztül tölthető. 2 világítási szint + piros fény (éjszakai) üzemmód. 
Ütésálló (leejtési teszt 1,5 m-ről), porálló és ellenálló kifröccsenő vízzel szemben (IP54). KZ Dynamo/Crank немесе USB Type C кірісі арқылы зарядталады. 2 
жарық деңгейі + қызыл жарық (түнгі) режимі. Соққыға төзімді (1,5 м құлау сынағы), шаңға және су шашуға төзімді (IP54). LV Uzlādējams ar iebūvēto 
ģeneratoru ar kloķi vai C tipa USB kabeli. 2 gaismas līmeņi + sarkanās gaismas (nakts) režīms. Noturīgs pret triecieniem (1,5 m kritiena tests), putekļiem un 
šļakatām (IP54). LT Įkraunamas naudojant generatorių / rankenėlę arba „USB Type C“ įvestį. 2 šviesumo lygiai + raudonos šviesos (nakties) režimas. Atsparus 
smūgiams (1,5 m kritimo bandymas), apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų (IP54). NL Oplaadbaar via dynamo/slinger of USB type C-ingang. 2 lichtniveaus + 
rood licht (nacht)modus. Schokbestendig (valtest 1,5 m), stof- en spatwaterdicht (IP54). PL Ładowanie za pomocą dynama/korby lub przez wejście USB typu C. 2 
poziomy świecenia + tryb czerwonego światła (nocnego). Odporna na wstrząsy (test upadku z 1,5 m), odporna na kurz i wodę rozbryzgową (IP54). P Carregável por 
dínamo/manivela ou entrada USB tipo C. 2 níveis de luz + modo de luz vermelha (modo noturno). À prova de colisões (teste de queda de 1,5 m), com proteção contra 
pó e respingos de água (IP54). RO Încărcare prin sistem Dynamo/manivelă sau prin intermediul portului USB Type C. 2 niveluri de iluminare + mod cu lumină roşie 
(mod de noapte). Rezistenţă la şocuri (test de cădere de la 1,5 m), rezistenţă la praf şi stropi de apă (IP54). RUS Фонарь. Возможность зарядки через вход 
Dynamo/Crank или USB Type C. 2 уровня освещения + режим красного света (ночной). Ударопрочность (испытание на падение с высоты 1,5 м), защита от 
пыли и брызг воды (IP54). Дата изготовления: см. на продукте в формате ДДДГГX, где ДДД-день года, ГГ-год. S Laddningsbar via vevgenerator eller 
USB-C-ingång. Två ljusnivåer + rött ljusläge (natt). Stöttålig (1,5 m falltest), damm- och stänkvattentät (IP54). SK Nabíjanie dynamom/kľukou alebo cez vstupný 
USB – C konektor. 2 intenzity svietenia + režim červeného svetla (nočný). Odolnosť voči nárazom (test pádom z  1,5  m), prachu a  striekajúcej vode (IP54). 
SLO Polnjenje z dinamom/zložljivo ročico ali prek kabla USB tipa C. 2 načina osvetlitve + način rdeče luči (nočni). Odpornost na udarce (test padca z 1,5 m) ter 
prah in vodo (IP54). TR Dynamo/Crank veya USB Tip C girişi ile şarj edilebilir. 2 ışık seviyesi + kırmızı ışık (gece) modu. Darbeye dayanıklı (1,5 m düşme testi), toz ve 
su sıçramasına dayanıklı (IP54). Tüketici haklarına ait daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz www.varta-ag.com/tr-TR/. UA Заряджається від 
генератора/кривошипного механізму або через порт USB Type C. 2 рівні освітлення + (нічний) режим червоного світла. Ударостійкість (випробування на 
падіння з висоти 1,5 м), захист від пилу та бризок води (IP54). مستويا ضوء + وضع الضوء .C من النوع USB قابل لإعادة الشحن من خلال دينامو/كرنك أو كابل AR 

  الأحمر (الليلي). مقاوم للصدمات (اختبار السقوط من مسافة 1,5 متر)، ومقاوم للغبار ومياه الرش بدرجة (IP54). تكنولوجيا الأمان المتقدمة.

VARTA Consumer Batteries UK LTD, Suite 102 Earl Business Centre, Oldham, Greater Manchester, OL8 2PF. Производител и вносител: ВАРТА Консумер 
Батериес ГмбХ & Ко.КгаА, Алфред-Круп-щрасе 9, 73479 Елванген, Германия. Uvoznik: DARA d.o.o., Kneza Višeslava 4, 88240 Posušje. info@dara.ba. Tel: +387 
(0) 39 685 050. Uvoznik: DTM COMPANY DOO, Vladimira Popovića 6, 11070 Novi Beograd, Srbija. Изготовитель: сделано в Китае для "ВAPTA Консьюмер Бэттериз 
ГмбХ & Ко.КгаА", Германия, 73479, Эльванген, Альфред-Крупп-Штр. 9. İthalatçı Firma: VARTA Pilleri Tic. Ltd. Şti, Dap Vadi Bumerang Ofis, No:3, Merkez Mh. 
Seçkin Sk. Kağıthane 34406, İstanbul. Tel: 0212 659 50 60. Представництво фірми «ВАРТА Конс'юмерз Бетеріз ГмбХ & Ko. КГаА». Україна, Київ 04107, вул. 
Половецька 14а.
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IP  54

تم إنتاجها في الصين

Made in China • Fabriqué en RPC • Prodotto in RPC • Fabricado en China • Произведено в KНР • Proizvedeno 
u Kini • Vyrobeno v Číně • Παράγεται στην Κίνα • Származási ország: RPC • ҚХР-да жасалған • 
Izgatavots Ķīnā • Pagaminta Kinijoje • Gemaakt in China • Wyprodukowano w ChRL 
• Fabricado na China • Fabricat in RPC • Сделано в Китае • Vyrobené v Číne • Çin 
'de imal edilmiştir •  Вироблено в КНР •

755 740

المستورد والموزع الرسمي بتونس: سكاي للتوزيع, 02 نهج الطاقة الشرقية 1 تونس 2035. منتج: فارتا كنسيومر  .م.ب.ه & كو، 9 الفرد كرابس إلفانجن, ألمانيا


