Counttec

Elektrozéhler & Stromverteiler

Datenblatt Niederspannungsklappwandler

ESCT-T24

Kompakte Installation ohne Stromunterbrechung.

Bidirektionale Messungen fir vielseitige Anwendungen.

Hohe Genauigkeit von +1% fir prazise Messergebnisse.

Isolierte Leitung mit hoher Sicherheit und Durchschlagsfestigkeit.

Eingang 100-500A (siehe unten) Phasenwinkel < 2 Grad (bei 50% des Nennstroms)

Ausgang 5A (AC) Isolationsspannung 600V AC

Genauigkeit + 1% (20% bis 120%) Maximale Prim&rspannung 5000V AC (isolierte Leitung)

Frequenzbereich 50-60 Hz Durchschlagsfestigkeit 2.5KV /1mA / Imin

BEZEICHNUNG BESCHREIBUNG EAN ART.-NR.

ﬂn? ESCT-T24100/5 Kabelumbauwandler 100A zu 5A 4026576301002  KW30100
ns ESCT-T24150/5 Kabelumbauwandler 150A zu 5A 4026576301507 KW30150
HJ ESCT-T24 200/5 Kabelumbauwandler 200A zu 5A 4026576302009 KW30200
n.? ESCT-T24 250/5 Kabelumbauwandler 250A zu 5A 4026576302504  KW30250
ns ESCT-T24 300/5 Kabelumbauwandler 300A zu 5A 4026576303006 KW30300
ﬂ‘? ESCT-T24 400/5 Kabelumbauwandler 400A zu 5A 4026576304003  KW30400

Anderungen der Produkspezifikationen vorbehalten




