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HPE Aruba AP-228 - Funkbasisstation

Produktbeschreibung:

 

HPE Aruba AP-228 - Funkbasisstation -

Wi-Fi - Dualband - in der Decke

Gruppe: Netzwerkgeräte

Hersteller: Hewlett Packard Enterprise

Hersteller Artikel Nr: JW182A

EAN: 0190017020839

Marketing:

Die robusten Aruba Access Points der 228-Serie liefern eine Gigabit

Wi-Fi-Leistung für mobile 802.11ac Geräte in anspruchsvollen Umgebungen

im Innenbereich, z. B. in Lagerhallen und Stadien. Das besondere

industrielle Design eignet sich für einen größeren Temperaturbereich in

Umgebungen ohne Heizung und Kühlung. Der 228 hat zudem sechs

RP-SMA-Anschlüsse für externe Antennen mit hohem Leistungsgewinn an

großen öffentlichen Orten. Der 228 ist mit einer maximalen

Datenübertragungsrate von 1,3 Gb/s im 5-GHz-Band und 600 Mb/s im

2,4-GHz-Band drei Mal schneller als 802.11n APs und bietet eine Leistung

ähnlich wie bei kabelgebundenen Verbindungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung HPE Aruba AP-228 - Funkbasisstation

Gerätetyp Funkbasisstation

Formfaktor In der Decke - innen

Data Link Protocol

 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n, IEEE 802.11ac

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz

Leistung Durchsatz: 1,9 Gbit/s

Power Over Ethernet

(PoE)-Unterstützung

PoE+

 

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 15 cm x 22.2 cm x 7.5 cm

Gewicht 1.222 kg

AusfÃ¼hrliche Details

Allgemein

Gerätetyp Funkbasisstation

Robustes Design Innen

Breite 15 cm

Tiefe 22.2 cm

Höhe 7.5 cm

Gewicht 1.222 kg

Netzwerk

Formfaktor In der Decke

powered by cop media based on CNETContentSolutions.com Seite 1/2

www.cop-software.de


Produktdatenblatt

Anschlusstechnik Kabellos

Datenübertragungsrate 1.3 Gbps

Leitungskodierformat CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM

Data Link Protocol

 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n, IEEE 802.11ac

Spread-Spectrum-Methode OFDM, DSSS

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz

Leistung Durchsatz: 1,9 Gbit/s

Statusanzeiger Stromversorgung, Status, Wireless, Link/Aktivität

Leistungsmerkmale

 

 

 

 

 

 

 

Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DFS-Unterstützung,

Trusted Platform Module (TPM), Adaptive Radio

Management (ARM), Maximum Ratio Combining (MRC),

3T3R MIMO-Technologie, Low Density Parity Check

(LDPC), geeignet für Transmit Beam-forming (TxBF),

Energy Efficient Ethernet, robust, Cyclic Delay Diversity

(CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced

Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch

Produktzertifizierungen

 

 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE

802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az,

IEEE 802.11ac

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

 

2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 1 x micro-USB ¦ 6 x

Antenne - RP-SMA

Verschiedenes

Kennzeichnung

 

 

EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CB, UL 2043, FCC,

R&TTE, EN 60601-1-2, cTUVus, EN 300 328, EN 301

489, EN 60601-1-1, LVD 72/23/EEC, EN 301 893

Stromversorgung

Power Over Ethernet

(PoE)-Unterstützung

PoE+

 

Leistungsaufnahme im Betrieb 23 Watt

Software / Systemanforderungen

Bereitgestelltes Betriebssystem ArubaOS

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -40 °C

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 5 - 95 % (nicht kondensierend)
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