
Produktdatenblatt

Bosch GWX 18V-10 PSC Professional -
Winkelschleifer

Produktbeschreibung:

 

 

Bosch GWX 18V-10 PSC Professional -

Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm - ohne

Batterie - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge

Hersteller: Bosch

Hersteller Artikel Nr: 06017B0800

EAN: 3165140962483

Marketing:

Der kleine Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 PSC Professional mit X-LOCK

bietet verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der

18-Volt-Kategorie. Er bietet dank des bürstenlosen Motors und der

ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener

Schleifer mit 1.000 Watt. Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem

schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein

schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Sein Bluetooth

Connectivity-Modul ermöglicht Anpassungen direkt über die Toolbox App,

und eine Benutzeroberfläche mit Drehzahlvorwahl sorgt mit

Aktivwerkzeug-Feedback für größtmöglichen Komfort. Das Werkzeug eignet

sich zum Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton. Es ist

kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional

und GDE 115?/?125 FC-T Professional sowie mit allen Bosch Professional

18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Flexible Power System).��Der GWX

18V-10 PSC Professional verfügt zudem über Bluetooth Connectivity und

Benutzeroberfläche sowie PROtection Switch (Schutzschalter), X-Brake und

KickBack Control.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Bosch GWX 18V-10 PSC Professional - Winkelschleifer

Produkttyp Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm

Geschwindigkeit 4500 - 9000 1/min

Batterie Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen
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