
Produktdatenblatt

Bosch GSB 18V-110 C Professional -
Bohrhammer/Treiber

Produktbeschreibung:

 

 

 

Bosch GSB 18V-110 C Professional -

Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2

Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13

mm - 110 N·m - 2 Akkus - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge

Hersteller: Bosch

Hersteller Artikel Nr: 06019G030B

EAN: 4059952525464

Marketing:

Verbinde dich mit deinem Akku-Schlagbohrschrauber.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Bosch GSB 18V-110 C Professional -

Bohrhammer/Treiber

Produkttyp Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten

Geschwindigkeit 0 - 480 / 0 - 2100 1/min

Spannfuttertyp Bohrfutterschlüssel

Spannfuttergröße 1.5 mm - 13 mm

Max. Drehmoment (hart) 110 N·m

Max. Drehmoment (weich) 47 N·m

Batterie 2 x 18 V - Lithium-Ionen
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