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BenQ BL2483TM - Business - LED-Monitor
- Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung:

 

 

 

BenQ BL2483TM - Business - LED-Monitor -

61 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) -

TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - DVI-D,

VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore

Hersteller: BenQ

Hersteller Artikel Nr: 9H.LJALA.TPE

EAN: 4718755082801

Marketing:

Dank der fortschrittlichen Eye-Care-Technologie von BenQ sind Ihre Augen

während der Bildschirmarbeit besser geschützt. Vor allem bei lang

andauernden Sitzungen vor dem Monitor würde Ihnen nicht nur eine

Ermüdung der Augen, sondern auch langfristig bleibende Schäden drohen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

 

BenQ BL2483TM - Business - LED-Monitor - Full HD

(1080p) - 61 cm (24")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")

Energie Effizienzklasse Klasse A+

Energieverbrauch pro Jahr 23 kWh

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 16 W

Bildschirmtyp TN

Seitenverhältnis 16:9

Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080

Pixelpitch 0.276 mm

Helligkeit 250 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 12000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 1 ms (Gray-to-Gray)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Eingangsanschlüsse DVI-D, VGA, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), swivel, tilt

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Farbe Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) -

mit Fuß

56.5 cm x 23.7 cm x 53.4 cm

 

Gewicht 5.5 kg

Umweltschutzstandards ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung TUV Rheinland, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4
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