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5-fach externes SINGLE System  
für 5x 3,5" SATA I/II/III Festplatten

Endlich - Die Serie geht weiter
Zu den Fähigkeiten der IB-3805-C31 gehören diverse komfortable Funktionen. Dazu gehören zum Beispiel die trägerlose Festplatteninstallation und der energiespa-
rende Standby-Modus. Aber auch die HotSwap Fähigkeit, Plug & Play, die Unterstützung sowohl von Windows®, als auch von macOS®-Systemen und die ohne USB 
Verbindungsabbruch einzeln zu- und abschaltbaren Festplatten. Auch die zusätzliche USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ HUB Schnittstelle ist ein echtes Highlight, um zum 
Beispiel ein zweites IB-3805-C31 im Daisy Chain zu nutzen, falls es später doch noch weiterer Laufwerke bedarf.

Verpackungsinhalt
1x IB-3805-C31, 1x Netzkabel (110 cm), 1x USB Type-C™ zu 
Type-C™ Kabel (100 cm), 1x USB Type-C™ zu Type-A Kabel  
(100 cm), 2x Schlüssel, 1x Handbuch

Haupteigenschaften
• 5-fach externes SINGLE System für 5x 3,5‘‘ SATA I, II, III (6 Gbit/s) Laufwerke
• Anschluss zu PC: USB 3.1 (Gen 2), Type-C™, UASP, bis zu 10 Gbit/s 
• Zusätzliche USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ HUB Schnittstelle 
• EasySwap! – Einfache Handhabung durch trägerlose Festplatteninstallation 
• Unterstützt den SINGLE Modus – jedes Laufwerk wird separat angesteuert 
• Festplatten ohne Verbindungsabbruch einzeln an- und abschaltbar 
• LED für: Betrieb, Festplatte in Verwendung und Zugriff  
• 120 mm Lüfter für optimale Kühlung und Laufruhe 
• Energiesparend durch automatischen Standby-Modus 
• Plug & Play und HotSwap  

Modell
Artikel Nr.
EAN Code
Marke
Farbe
Material
3,5"
Festplattenanschluss
Festplattenkapazität
Hot Swap
Plug & Play
EASY-Swap® Unterstützung

Externe Datenschnittstelle 
USB Unterstützung
UASP Unterstützung

IB-3805-C31 
60640 
4250078169789 
ICY BOX 
Schwarz 
Aluminium / Kunststoff 
Ja 
3,5" SATA 
Unbegrenzt  
Ja 
Ja 
Ja, werkzeugloser und trägerloser 
Festplatteneinbau 
USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ 
3.0, 2.0 
Ja 

Technische Daten
Übertragungsrate
RAID Level
LED

Ein-/Ausschalter
Schloss
Lüfter
Betriebssystem
Stromversorgung

Systemvoraussetzungen

USB 3.1 (Gen 2) bis zu 10 Gbit/s 
SINGLE 
LED für jeden Einschub: Betrieb, Festplatte in  
Verwendung und Zugriff  
Ja, für jeden Einschub  
Ja, für jeden Einschub 
1x 120x120x25 mm Lüfter 
Windows® 10, macOS® 10.14 oder höher 
Internes Netzteil, Eingang: AC 100~240 V,  
Ausgabe: DC 12 V/11 A, 5 V/6 A (162 W)
Das Gehäuse liefert nur an USB 3.1 (Gen 2) 

Hostschnittstellen die volle Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s. 
Das Gehäuse arbeitet auch an Geräten mit der Thunderbolt™ 3 Schnittstelle mit der von 
USB 3.1 (Gen 2) angegebenen Transferrate von bis zu 10 Gbit/s. 
Eine USB Type-C™ Hostschnittstelle kann in einigen Notebooks und PCs mit USB 3.0 
oder 2.0 angebunden sein und ebenfalls, mit der entsprechend niedrigeren Datenüber-
tragungsrate Verwendung, finden. 
 

ICY BOX
IB-3805-C31
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5fach Externes SINGLE System  
für 5x 3,5" SATA I/II/III Festplatten

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Die Kensington-Lock Unterstützung und die Schlösser an jedem Festplatteneinschub bieten Sicherheit und 
schützen auch vor versehentlichem Entfernen der Festplatten. Man kann sie stattdessen ohne USB-Verbin-
dungsabbruch einzeln zu- und abschalten und die LEDs informieren bei allen Festplatten über den jeweiligen 
Status.

Komfortable Bedienung
Zu den Fähigkeiten des IB-3805-C31 gehören diverse komfortable Funktionen. Zum Beispiel die trägerlose 
Festplatteninstallation und der energiesparende Standby-Modus. Aber auch die HotSwap-Fähigkeit und Plug 
& Play, sowie Windows® und macOS® Unterstützung.

Wenn es heiß her geht
Das Gehäuse besteht zum Großteil aus Aluminium und ist daher stabil und leitet entstehende Wärme beson-
ders gut ab. Die Kühlung der Laufwerke bei starkem Betrieb wird darüber hinaus durch einen großen 120 
mm Lüfter auf der Rückseite gewährleistet.

Logistische Daten
Verpackungseinheit:
Gesamtgewicht:
Bruttogewicht (mit Verp.):
Nettogewicht:

2 Stk./Karton
12,2 kg/Karton
5,62 kg
4,61 kg

500x380x320 mm
235x370x290 mm
268x150x186 mm
China

Abmessung/Karton:
Abmessung (mit Verp.):
Abmessung des Artikels:
Ursprungsland:
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