
Produktdatenblatt

ASUS VA24DQLB-W - LED-Monitor - Full HD
(1080p) - 60.5 cm (23.8")

Produktbeschreibung:

 

 

 

ASUS VA24DQLB-W - LED-Monitor - 60.5

cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) -

IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - HDMI, VGA,

DisplayPort - weiß

Gruppe: Monitore

Hersteller: ASUS

Hersteller Artikel Nr: 90LM0544-B01370

EAN: 4718017942348

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
 

ASUS VA24DQLB-W - LED-Monitor - Full HD
(1080p) - 60.5 cm (23.8")

Gerätetyp
 

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5
cm (23.8")

Leistungsmerkmale USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp IPS
Seitenverhältnis 16:9
Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch 0.2745 mm
Helligkeit 250 cd/m²
Kontrast 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung Blendfrei
Farbe Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe) - mit Standfuß (höchste
Position)
 

54 cm x 21.1 cm x 48 cm
 
 

Gewicht 5.5 kg
Umweltschutzstandards
 

TCO Certified Displays 8, ENERGY
STAR-qualifiziert

Kennzeichnung
 

TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV
Rheinland Flicker Free Certification

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfï¿½gung gestellt. Wir ï¿½bernehmen keine Haftung fï¿½r Fehler dieser Daten. Seite 1/1


