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1 Bay SATA SSD/HDD 
DockingStation

Ambiente DockingStation
 
Der hübsch geformte Korpus dieser DockingStation besticht durch einen blauen Lichterkranz und LED Akzente und bietet einen Einsteckplatz für eine 2,5" oder 
eine 3,5" SSD/HDD. Über den USB 3.0 Hostanschluss sind Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s möglich. Die DockingStation lässt sich dank dem USB Type-B 
auf Type-A oder Type-C® Kabel, flexibel mit fast allen gebräuchlichen Computern verbinden.

Verpackungsinhalt
IB-1124L-C3, USB 3.0 Kabel (USB Type-B auf 
USB Type-A /Type-C®), Steckernetzteil, Handbuch

Haupteigenschaften
• SATA I/II/III SSD/HDD zu USB 3.0
• Anschluss zum Hostcomputer über USB 3.0 mit bis zu 5 Gbit/s
• Unterstützt 2,5" und 3,5" SATA Laufwerke
• LED Ambientbeleuchtung
• Plug & Play und HotSwap

Modell
Artikel Nr.
EAN-Code
Marke
Farbe
Material
Festplattengröße
Festplattenhöhe
Festplattenanschluss
Festplattenkapazität
Anschluss zum Hostcomputer

IB-1124L-C3
60839
4250078171751
ICY BOX
Schwarz
Kunststoff
2,5"/3,5"
Bis zu 25,4 mm
SATA I/II/III (6 Gbit/s)
Unbegrenzt
USB 3.0 Type-A/Type-C®

Bis zu 5 Gbit/s
Ja
Ja
Ja
Ja
Betrieb, Zugriff, Ambiente
Externes Steckernetzteil (12 V / 2 A)
5,5 (Ø Außen) x 2,1 (Ø Innen) x 10 (Länge)
Windows®, macOS®

Ein freier USB Type-A oder Type-C® Anschluss an Ihrem Hostcomputer. 
Alternativ ein freier Thunderbolt™ 3 Type-C® Anschluss an Ihrem 
Hostcomputer. 
Eine freie haushaltsübliche EU 230 V Steckdose. 
Die IB-1124L-C3 kann auch an einem USB 2.0 Anschluss mit einer 
Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s betrieben werden.

Übertragungsrate
UASP Unterstützung
Plug & Play
HotSwap
Ein-/Ausschalter
LED
Stromversorgung
Netzteil-Steckermaße
Betriebssystem
Systemvoraussetzungen

Technische Daten

ICY BOX
IB-1124L-C3
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1 Bay SATA SSD/HDD DockingStation

Ambiente für Ihren Arbeitsplatz
Die Ambientbeleuchtung zieht sich als Streifen einmal um das Gehäuse herum, wobei die Farben des 
Regenbogens sanft ineinander überwechseln. Die kreisförmige LED hat nicht nur einen optischen Effekt, 
sondern zeigt auch Betrieb und Zugriff der Festplatte an. Diese DockingStation ergänzt ihr Büro oder Home 
Office als technisch zuverlässiges Designobjekt. 

Schnell mal angedockt
Durch Plug & Play können Festplatten kinderleicht installiert werden und die HotSwap Technologie 
ermöglicht einen leichten Festplattentausch, ohne das Gerät ausschalten zu müssen. Durch den großzügig 
bemessenen Festplatten-Slot können SSDs/HDDs mit einer Dicke von bis zu 25,4 mm eingesteckt werden. 
Gleichzeitig werden kleinere Festplatten durch eine Feder fest in Position gehalten.

Kombi-Kabel
Solch ein Kombi-Kabel ist einfach praktisch: In dem 2-in-1 Stecker verbirgt sich sowohl ein Type-A als auch 
ein Type-C® Anschluss; also bestens gerüstet für Ihren Hostcomputer. Das 100 cm lange Kabel bietet die 
USB Spezifikation 3.0 mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s.

Logistische Daten
Verpackungseinheit:
Gesamtgewicht:
Bruttogewicht (mit Verp.):
Nettogewicht:

20 Stk. / Karton
11,5 kg
0,520 kg
0,191 kg

510x390x290 mm
75x130x233 mm
160x85x66 mm
China

Abmessung/Karton:
Abmessung (mit Verp.):
Abmessung des Artikels:
Ursprungsland:
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