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IB- 234U3a

1. Model - Pevny disk (HDD) - Konektor - Barva

(Model Pevny disk Pevny disk Barva w

L 1B-234U3a SATA III USB 3.0 Stfibro + cerny |

2. Obsah baleni

1x Box, 1x USB 3.0 kabel, 1x manual

3. Charakteristika

Para 9,5 mm HDD

e Vyrobeny z hliniku

e HDD instalace bez $roub{

e USB 3.0 rozhrani 5 Gbit/s

e Kompatibilni s USB 2.0, USB 1.1 computer

e Plug & Play a Hot Swap

e HDD vyska 9,5 mm, kapacita bez omezeni
e Podporuje: Windows a Mac OS

4. Montaz pevného disku

J <7§

Vaznost: Béhem instalace a vyjmuti pevného disku musi byt
vsechny kabely odpojeny od pocitace.

5. Aplikace

Mdzete connect IB-234U3a na USB 3.0 rozhrani pres USB 3.0 kabel.

VazZnost: Novy pevny disk musi byt pfedem naformatovany
(i pripadné partice) aby byl zobrazen v systému. Externi pevny
disk Ize pripojit a odpojit za provozu pocitace.

Vaznost: Prosim, vyckejte vZdy na ukonceni pfenosu
dat pred odpojenim, aby nedoslo ke ztraté dat.

Nerozezna-li systém jednotku, zkontrolujte:
e Zda USB radi¢ je nainstalova.
e Zda je pevny disk rozdéleny a formatovany.

Navod k pouziti
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1. Modello - HDD - Extern collegamento - Colour

(Modello HDD/SSD Extern Collegamento Colore

—L

L 1B-234U3a SATA IIL USB 3.0 silver + nero

2. Contenuto della confezione

1x Contenitore esterno, 1x cavo per dati USB 3.0, 1x manuale

3. Caratteristiche Per 9,5 mm HDD

¢ Alloggiamento in alluminio

¢ HDD-installazione senza viti

e USB 3.0 Host fino a 5 Gbit/s

e Retrocompatibile con USB 2.0, USB 1.1 computer
e Plug & Play e Hot Swap

e HDD altezza 9,5 mm, capacita illimitata

e Supporta: Windows, Mac

4. HDD installazione

Attenzione: Staccare tutti i cavi di connessione con il computer durante
il montaggio e lo smontaggio del disco fisso.

5. Impiego

Attenzione: Ogni nuovo disco fisso deve venir inizializzato,
partizionato e formattato dal drive, prima di poter essere indicato dal
sistema.

1/ disco fisso puo essere collegato o staccato dal computer durante il
funzionamento di quest'ultimo.

Attenzione: Attendere la fine di funzioni di lettura e di scrittura prima
di staccare un contenitore esterno collegato al computer, per evitare
perdite di dati.

Se il disco fisso non viene riconosciuto subito dal sistema, verificare:
« se il software di drive relativo & installato
e se il disco fisso € stato inizializzato, partizionato e formattato.

(PL
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1. Model - Twardy dysk - Interfejs - Kolor
(Model Twardy dysk Interfejs Kolor W

L 1B-234U3a SATA III USB 3.0 biaty czarny |

2. Zawarcie pudetka

1x Obuddéw zewnetrznych na dyski, 1x kabel USB 3.0, 1x podrecznik obstugi.

3. Szegoty Dla 9,5 mm HDD

e Aluminium-obudowa

e Montaz HDD bez $rub

e USB 3.0 Host do 5 Gbit/s

e Kompatybilny z USB 2.0, USB 1.1 computer

e Plug & Play i Hot Swap

e HDD wysokos$¢ 9,5 mm, pojemnosc
nieograniczony

e Zgodnos¢ z: Windows, Mac

4. Instalacja twardego dysku

7 <7§

v Uwaga: Przy wlaczeniu i wylaczeniu twardego dysku musza byc wszystkie
kable odlaczone.

5. Aplikacje

Uwaga: Prosze poczekac az bedzie skonczone czytanie lub pisanie na
dysk za nim zostanie odlaczany od komputera, zeby zapobiedz utraceniu
danych

Uwaga: Nowy dysk twardy musi najpierw byc przez system z formatowany
i initializowany zostac.

Jezeli naped nie zostanie rozpoznany przez komputer, prosze sprawdzic¢:
e czy s zainstalowane sterowniki dla USB,
e upewnij sie, ze dysk jest initializowany, z formatowany i partyciowany.

(GR)
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IB 234U3a

1. MovTéAo - 03nyoG okAnpou diokou (HDD) - Aiena®n - Xpopa

( MovTéAo HDD/SSD Aignapn Xpopa W
L 1B-234U3a SATA III USB 3.0

acnui + palpog |

2. MNepiexOHEVO OUCKEUATIAG

1x Onkn, 1x kaAwdio USB 3.0, 1x Eyxelpidio

yia 9,5 mm HDD

3. Kupia xapakTtnpioTika

e Aloupiviou

e HDD-gykaTacTaon xwpig Bideg

e USB 3.0 Host €wcg kai 5 Gbit/s

e SupBarto pe USB 2.0, USB 1.1 unoAoyiomn

e Plug & Play kai Hot Swap

e HDD Uyog 9,5 mm, n IkavoTnTa nARpoug
e YnooTnpilel: Windows, Mac

4. Eykataoracn okAnpou diockou

v Mpoooxn! Mpiv and tnv TonoBeTnan 1 TNV €5aywyr Tou oKANpou diokou
npénel va anoouvdeBolv OAa Ta KaAwdia anod Tov UNoAoYIOoTH.

5. Egappoyn

Mpoooxn! NapakahoUpE NEPIPEVETE TNV OAOKARPWON TwV d1adIKacimv
avayvwong/eyypapng, Npiv anoouvyECETE To 0KANPO Bioko, yia va ano@UyeTe
anwAela SedopEVWY.

Mpoooxn! 'Evag véog okANpOg 8iokog NPEMNEI MPWTA va apyikonoineei,
va dlapepIoTEl Kal va Jop@onoinbei anod To AEITOUpyIKO cUCTNHA Yia
va npoPAnBei and To cuoTnua.

Eav o okAnpog diokog dev avayvwploTel apéowg anod To AeIToupyikd aloTnua,
napakaloupe eAéyETe Ta €ENG:

e edv éxel eykataoTabei To Aoyiopikd 0driynong (USB),

e edv 0 oKANPOG dioKoG €xel apxikonolnbei, diapepioTei kal popponoindsi.
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1. Model - HDD - Interface - Kleur

(Model HDD/SSD Interface Kleur

—

L 1B-234U3a SATA IIL USB 3.0 Zwart /Zilver

2. Inhoud van de verpakking

1x Behuizing, 1x USB 3.0-kabel, 1x Handleiding

3. Kenmerken Voor 9,5 mm HDD

e Aluminium behuizing

e Tooless HDD installatie

e USB 3.0 host-tot 5 Gbit/s

e Achterwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

* HDD hoogte tot 9,5 mm, de capaciteit niet beperkt
e Plug & Play en Hot Swap

e Ondersteunt: Windows, Mac

4. HDD Installatie

@

[
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/
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Let op: Tijdens de vergadering van alle kabels moet worden
losgekoppeld van de computer.

5. Met behulp van de externe harde schijf
De behuizing met de geinstalleerde schijf kan worden aangesloten
op de USB-interface. Moet de aandrijving niet direct aanloop,
sluit u de extra USB-voedingskabel voor meer vermogen.

Aandacht! Een nieuwe harde schijf eerst moet worden geinitialiseerd,
gepartitioneerd en geformatteerd door de werking van het systeem te
worden weergegeven door het worden gebruikt. De externe harde schijf
kan worden aangesloten of losgekoppeld van de host tijdens het gebruik.

Aandacht! Gelieve einde van lees / schrijf operaties af te wachten
voordat u de harde schijf om gegevensverlies te voorkomen.

Als de harde schijf niet direct wordt herkend door het besturingssysteem kijk:
¢ Als de driver is geinstalleerd.
* Als de harde schijf wordt geinitialiseerd, gepartitioneerd en geformatteerd.
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USB 3.0 rozhrani
Pouziti USB 3.0 rozhrani vyzaduje nainstalovany USB 3.0 fadi¢ ve vasem systému.

1B-234U3a funziona anche con computer/notebook dotato di USB 3.0/2.0/1.1. La mas-
sima velocita di trasferimento dati USB 3.0 puo essere ottenuta solo con la porta USB 3.0.
Un computer puo essere aggiornato a USB 3.0 mediante una scheda di espansione
USB 3.0 (ad es. ICY BOX IB-U3-01/IB-U3-02).

1B 234U3a jest réwniez pracuje z komputerem / notebook z interfejsem USB
3.0/2.0/1.1. Ale petng szybkos¢ transferu USB 3.0 osigga tylko komputer / notebook
z interfejsem USB 3.0. Mozesz uaktualni¢ komputer z kartg rozszerzen USB 3.0
(np. ICY IB-U3-01/1B-U3-02) Box USB 3.0.

To IB-234U3a Aeitoupyei eniong pe eniTpanédioug/popnTous UNOAOYIOTEG Mou
diaBgTouv dienapég USB 3.0/2.0/1.1. QoTtdoo, n nARpng TaxutnTa petadoong USB 3.0
unopei va emTeuxBei povo oe enimpan£giouc/popnTolG UNOAOYIOTEG NMou SiaBETouv
dienapr) USB 3.0. Mnopeite va avaBabuioete To enitpanédio UnoAoyIoTr oag Ye pia
KapTa enéktaong USB 3.0 (n.x. ICY BOX IB-U3-01/IB-U3-02 pe USB 3.0).

IB-234U3a werkt ook samen met de computer/notebook met USB
3.0/2.0/1.1-interfaces. De volledige overdrachtssnelheid van USB3.0 kan
alleen worden bereikt met een USB3.0-aansluiting. U kunt uw computer/note-
book upgraden met een USB3.1 PCI-kaart (bijv ICY BOX IB-U3-01/IB-U3-02).

IB 234U3a
USB 3.0 External enclosure for 2.5" SATA HDD

User's Manual IB-234U3a
USB 3.0 External enclosure for 2.5" SATA HDD

Handbuch IB-234U3a
USB 3.0 Externes Gehduse fiir 2,5" SATA Festplatte

Manuel IB-234U3a
USB 3.0 Boitier externe pour HDD 2,5" SATA

Manual IB-234U3a
USB 3.0 Caja externa para discos duros 2,5" SATA

Manuale IB-234U3a
USB 3.0 Cassetto per hard disk SATA 2,5"

Podrecznik obstugi IB-234U3a
USB 3.0 Obuddéw zewnetrznych na dyski SATA 2,5"

Eyxeipidio IB-234U3a
USB 3.0 EEwTepikn Onkn yia Odnyoug SkAnpou Aiokou SATA 2,5"

PykoBopactso IB-234U3a
USB 3.0 BHewHW KoHTeWHep (Kkelic) ans 2,5" xapaancka SATA

Manual IB-234U3a
USB 3.0 Externi box pro 2,5 "pevné disky

Instrugdes Série IB-234U3a
USB 3.0 Caixa externa para discos 2,5"
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IB-234U3a

1. Model - HDD - Interface - Colour

( Model HDD/SSD Interface Colour \

L 1B-234U3a SATA III USB 3.0 Silver + Black |

2. Package contents

1x enclosure, 1x USB 3.0 cable, 1x manual

3. Key Features

For 9.5 mm HDD

e Aluminium enclosure

e Tooless HDD installation

e USB 3.0 host up to 5 Gbit/s

e Backwards compatible with USB 2.0 and 1.1

e HDD height up to 9.5 mm, capacity not limited
e Plug & Play and Hot Swap

e Supports: Windows, Mac

4. HDD Installation

@

s

==
@

v Attention: During the assembly all cabling has to be disconnected from
the computer.

5. Using the external drive

v Attention: A new HDD first must be initialised, partitioned and
formatted by the operation system to be displayed by the system.
The external HDD could be connected or disconnected from the host
during operation

v Attention: Please await end of read/write operations before
disconnecting the HDD to avoid data loss.

If the hard disc isn't recognised instantly by the operating system please check:
e If the driver software is installed.
e If the HDD is initialised, partitioned and formatted.
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1. Modell - Festplatte (HDD) - Anschluss - Farbe

( Modell HDD/SSD  Anschluss Farbe \
Silber + Schwarz J

L 1B-234U3a SATA 111 USB 3.0

2. Verpackungsinhalt

1x Gehause, 1x USB 3.0 Kabel, 1x Handbuch

3. Merkmale Fur 9,5 mm HDD

e Aluminiumgehduse

* Werkzeugloser Festplatteneinbau

e USB 3.0 Host bis zu 5 Gbit/s

e Abwarts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1

e Plug & Play und Hot Swap

* Festplattenbauhdhe bis 9,5 mm, Kapazitat ohne Limit
e Unterstitzt: Windows, Mac

4. Festplattemontage

Achtung: Beim Ein- und Ausbau der Festplatte missen alle Kabelverbindungen

zum Computer gelést werden.

5. Anwendung

Achtung: Eine neue Festplatten muss vom Betriebssystem erst
initialisiert, partitioniert und formatiert werden um vom System
angezeigt zu werden. Die Festplatte kann im laufenden Betrieb des
Rechners an diesen angeschlossen oder von diesem getrennt werden.

Achtung: Bitte das Ende von Schreib- und Lesevorgdngen abwarten
bevor eine angeschlossenes Gehduse vom Rechner getrennt wird,
um Datenverlust zu vermeiden.

Wenn die Festplatte nicht sofort vom System erkannt wird bitte prifen:
e Ob die Treibersoftware installiert ist.
e Ob die Festplatte initialisiert, partitioniert und formatiert ist.

Handbuch
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1. Modéle - Disque dure — Interface - Couleur

(Modéle Disque dure Interface Couleur W

L 1B-234U3a SATA III USB 3.0 d'argent + noir |

2. Contenui de la livraison

1x boitier, 1x cable USB 3.0, 1x manuel

3. Spécialités principales Pour 9,5 mm HDD

e Aluminium

e Ensamblaje del disco duro sin tornillos

e USB 3.0 Host jusqu’a 5 Gbit/s

e Rétrocompatible avec USB 2.0, USB 1.1

e Plug & Play et Hot Swap

e HDD 9,5 mm de hauteur, capacité illimitée
e Supporte: Windows, Mac

4. Installation HDD

@

[

=/

@

V Attention: Devant l'installation ou la désinstallation d'un disque dur il faut
débrancher tous cébles de connexion a l'ordinateur.

5. Application

Attention: Avant tout, un disque dur nouvel doit étre initialisé,
partitionné, et formaté par le systéme d'exploitation pour étre indiqué
par le systéme. Le disque dur peut étre branché ou débranché de
l'ordinateur pendant I'exploitation normale de I'ordinateur.

Attention: Attendez le complétement des écritures et des lectures
avant de déconnecter un boitier branché a I'ordinateur pour éviter
une perte de données.

Si le disque dur n'est pas reconnu immédiatement par le systéme, vérifiez le suivant:
e Sile logiciel de pilotes est installé
e Sile disque dur est initialisé, partitionné, et formaté.
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1. Médulo - Disco duro - Interfaz - Color

(Médulo Disco duro  Interfaz Color W

LIB—234U3a SATA 111 USB 3.0 plata + negro |

2. Contenido del embalaje

1x carcasa externa, 1x cable de los datos USB 3.0, 1x manual

3. Caracteristica

Para 9,5 mm HDD

e Caja externa de aluminio

e Ensamblaje del disco duro sin tornillos

e USB 3.0 Host hasta 5 Gbit/s

e Compatible con USB 2.0, USB 1.1 computer

e Plug & Play y Hot Swap

e HDD 9,5 mm de altura, capacidad ilimitada
e Soporta: Windows, Mac

4. Ensamblaje de disco duro

Atencién: Antes de instalar o desinstalar un disco duro se debe
desenchufar todos cables de conexion al ordenador.

5. Aplicacién

Atencién: En primer lugar, un nuevo dicso duro debe estar
inicializado, compartimentado y formateado por el sistema operativo
para estar indicado por el sistema.

Se puede conectar o desconectar el disco duro del ordenador durante
la operacién normal del ordenado

Atencién: Espere el fin de escrituras y lecturas antes de desenchufar
una carcasa conectada del ordenador para evitar pérdidas de datos.

Si el disco duro no esta reconocido por el sistema inmediatamente, examine lo
siguiente:

e Siel programa de control estd instalado

e Si el disco duro estd inicializado, compartimentado y formateado.
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1. Modell - HDD - Interface - Szin

( Modell HDD/SSD Interface Szin

—L

L 1B-234U3a SATA 111 USB 3.0 Fekete/Eziist

2. A csomag tartalma

1x Haz, 1x USB 3.0 Kabel, 1x Kézikényv

3. Jellemzék

Mert 9,5 mm HDD

e Aluminium haz

e Tooless HDD telepités

e USB 3.0 akar 5 Gbit/s

e Visszafelé kompatibilis az USB 2.0 és 1.1

e HDD magassdga maximum 9,5 mm,
kapacitas nem korlatozodik

e Plug & Play és Hot Swap

e Tamogatja: Windows, Mac

4. HDD telepités

v Figyelem: A szerelés kbzben az Osszes kabelt kell huzni a szamitégé-
pet.

5. A kiilsé6 meghajté
Az eset a telepitett meghajto is csatlakozik az USB interfész. Ha a meghajto
nem fut fel azonnal, csatlakoztassa a tovabbi USB tapkabel az ereje.

v Figyelem: Egy (j HDD elGsz6r at kell inicializalni, megosztjuk és
formazott az operacids rendszer altal megjelenitett a rendszer. A kilsé
HDD is csatlakoztathato vagy kicsuszott a fogadd miikédés kézben.

v Figyelem: Kérjik varja vége irasi / olvasdsi miiveletek kihtzasa elétt a
HDD adatvesztés elkertilése érdekében.

Ha a merevlemez nem ismeri azonnal az operacios rendszer ellenérizze:
e Ha a vezetd szoftver telepitve van.
e Ha a HDD inicializélasa, particionalva és formazva.

Kézikonyv

IB-234U3a is also working with computer/notebook with USB 3.0/2.0/1.1 inter-
faces. The full transfer rate of USB 3.0 can only be reached with USB 3.0 connection.
You can upgrade your computer with a USB 3.0 PCI-card

(eg ICY BOX IB-U3-01/IB-U302).

1B-234U3a arbeitet auch mit Computer/Notebooks mit USB 3.0/2.0/1.1 Schnittstellen.
Aber die volle USB 3.0 Transferrate wird erst erreicht bei Computer/Notebooks mit
USB 3.0 Schnittstelle. Sie kdnnen Ihren Computer mit einer USB 3.0 Erweiterungskarte
(z.B. ICY BOX IB-U3-01/1B-U3-02) auf USB 3.0 aufriisten.

L'IB-234U3a fonctionne également avec les ordinateurs et notebook via

I'interface USB 3.0/2.0/1.1. La vitesse de transfert maximale en USB 3.0 peut étre
seulement atteinte avec une connexion USB 3.0. Vous pouvez mettre a jour votre
ordinateur avec une carte PCI USB 3.0 (par exemple IB-U3-01/IB-U3-02).

1B-234U3a puede ser usado con ordenadores (portatiles) con interfaces USB 3.0/2.0/1.1.
La velocidad de transferencia maxima de USB 3.0 solo puede ser alcanzada con

un ordenador (portatil) con interfaz USB 3.0. Le recomendamos instalar un controlador
USB 3.0 (por ejemplo ICY BOX IB-U3-01/IB-U3-02).

1B-234U3a is dolgozik a szamitégép/notebook USB 3.0/2.0/1.1 interfész.

A teljes atviteli sebesség USB3.0 csak akkor érhetd el a USB3.1 csatlakozas.
Tudod frissiteni a szamitdgép/notebook egy USB3.1 PCI-kértya

(pl ICY BOX IB-U3-01/1B-U3-02).

ICY BOX
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