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be quiet! TFX Power 3 - Netzteil - 300 Watt

Produktbeschreibung:

Gruppe:

Hersteller:
Hersteller Artikel Nr:
EAN:

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Geratetyp

Spezifikationseinhaltung
80-PLUS-Zertifizierung
Lokalisierung
Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Leistungskapazitat
Ausgabeanschlussstellen

Kuhlsystem

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hohe)
Umweltschutzstandards

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfigung gestellt. Wir Gbernehmen keine Haftung fiir Fehler dieser Daten.

be quiet! TFX Power 3 - Netzteil (intern) -
TFX12V 2.52/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Gold
- Wechselstrom 100-240 V - 300 Watt -
aktive PFC - Europa

USV & Stromversorgungsgeréate
Listan

BN323

4260052188293

be quiet! TFX Power 3 - Netzteil - 300 Watt
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) -
intern

TFX12V 2.52/ EPS12V 2.92

80 PLUS Gold

Europa

Wechselstrom 100-240 V

+3.3, +5, 12V

300 Watt

1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer
4-poliger Sektion

1 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer
2-poliger Sektion

2 x interne Stromversorgung, 4-polig

3 x 15-Pin-SATA-Stromstecker

1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker

1 x Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss
80-mm-Lifter

8.5cmx 17.5cm x 6.5 cm
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