
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       

 

 

 

 

 

IT-8833 Velvet II – zeitlose Eleganz 

Ein echter Bestseller in der Kategorie klassischer Gehäuse ist das Velvet II. 

Schnörkellose Eleganz und ein zeitloses Design erlauben den Einsatz in 
vielfältiger Umgebung. An der Front bietet das IT-8833 Velvet II, neben 

HD-Audio Anschlüssen, zeitgemäß einen USB 3.0 sowie einen USB 3.0 Type 
C Anschluss. 

 
Die geräumige Bauform im ATX-Standard bietet ausreichend Platz für 

externe sowie interne Laufwerke und, dank der vorhandenen 
Lüftervorbereitungen, gute Möglichkeiten für einen perfekten Airflow.  

 

USB 3.0 Type C Schnittstelle

geschraubte Slotblenden  

Grafikkarten bis 390mm länge  

3x 5,25" und 1x 3,5" extern  
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Spezifikationen 

Motherboard ATX, µATX 
Laufwerkseinschübe 5,25" extern:   3 

3,5" extern:   1 
3,5" intern:   4 

2,5" intern:   1 
Anschlüsse Front USB 3.0:   1 

USB 3.0 Type C:   1  
Mikrofon:   1 

Kopfhörer:   1 
Lüftervorbereitungen  Rückseite: 1x 80, 92 od. 120mm 

Front: 1x 80, 92 od. 120mm 

Maximale CPU-Kühler Höhe 160mm 
Maximale Grafikkartenlänge 390mm 
Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück 

Paletteneinheit: 28 Stück 
Garantie und Gewährleistung 24 Monate Gewährleistung 
Artikelnummer 

EAN-Code 

88881224 

4260455642309 
Lieferumfang Schraubensortiment 
Merkmale                                                                                                      Wiederverwendbare Slotbleche 

USB Type C intern als USB 3.0 Anschluss 
USB und Audiostecker intern als genormte Blockstecker 

Vorbereitung für Kensington-Lock 

Schaumstoffauflage für Netzteil 

Verschlussöße 
Standfüße 

      

Maße und Gewichte 

 Käfig Gehäuse Verpackung 

Höhe 410mm 420mm 495mm 

Breite 185mm 185mm 225mm 

Tiefe 410mm 450mm 455mm 

 
    Gewicht (netto): 4,03kg 
    Gewicht (brutto): 4,73kg 
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Netzteil 

Anschluss Anzahl Max. Länge 

Mainboard 20+4Pin - - 

P4 12V 4Pin - - 

P4/EPS 4+4Pin - - 

P8 12V 8Pin - - 

PCI-Express 6+2Pin - - 

PCI-Express 6Pin - - 

IDE 4Pin - - 

S-ATA - - 

Floppy - - 

Tachosignal Lüfter - - 

Fan Control - - 

Lüftergröße: 120mm - - 

 

 

 

Geprüfte Qualität: 


