
10 Gigabit SFP+ Mini-GBIC Transceiver für

RJ45-Kabel

10GBase-T (RJ45) Port, 30 m, bis zu 10 Gbit/s Übertragungsraten mit

Cat6a-Netzwerkkabeln

Part No.: 508179

Merkmale:

Bis zu 10 Gbit/s Übertragungsraten mit Cat6a-Netzwerkkabeln

Bis zu 5 Gbit/s Übertragungsraten mit Cat6- und 2,5 Gbit/s mit

Cat5e-Netzwerkkabeln

RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X-Unterstützung

Konform mit dem SFP Multi-Source Agreement (MSA)

Metallgehäuse reduziert elektromagnetische Interferenzen

SFP+ Standard-Formfaktor

Unterstützt Hot-Plugging

3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards

• IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

• IEEE 802.3an (10 Gigabit Ethernet über Cat6A Twisted-Pair Kupfer)

• IEEE 802.3bz (2,5 Gbps über Cat5e, 5 Gbit/s über Cat6 Twisted-Pair

Kupfer)

Allgemein:

• Unterstützte Medien:

- 1000Base-T Cat5e oder höher UTP/STP RJ45

•

•

• Bauform: SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable), 11,1 Gbit/s

max, 10,3 Gbit/s durchschnittlich

• Zertifikate: FCC Class A, CE Mark, IEC-60825, RoHS

Strom

• Spannung: 3,3 V

•

Physische Details

•

•

• Betriebstemperatur: 0 – 60°C

Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com.

Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der

Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



• Lagertemperatur: -40 – 85°C

• Luftfeuchtigkeit: 5 – 95%, nicht kondensierend

Lieferumfang:

•

   

Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com.

Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der

Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.


