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DuoFern Funksender UP
Einfach hinter vorhandenem Schalter/Taster ein-
bauen. Manuelle Bedienung von bis zu 16 Geräten 

Versorgungsspannung:  3 V (optional 12 V DC   
  anschließbar)
Batterie-Typ:  1 x CR 2032
Lebensdauer  
der Batterie:  ca. 3 Jahre bei  
  5 Betätigungen/Tag
Sendefrequenz:  434,5 MHz
Sendeleistung:  max. 10 mW
Reichweite:  Freifeld ca. 100 m
  im Gebäude ca. 30 m  
  (abhängig von der  
   Bausubstanz)
Betrieb bei: +5°C bis +40°C
Durchmesser: 50 mm 
Tiefe: 11 mm
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Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.




