
Produktdatenblatt

Bosch Professional GAS 55 M AFC -
Staubsauger - Kanister

Produktbeschreibung:

 

 

Bosch Professional GAS 55 M AFC -

Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne

Beutel - 1380 W

Gruppe: Staubsauger

Hersteller: Bosch

Hersteller Artikel Nr: 0 601 9C3 300

EAN: 3165140705554

Beschreibung:

GAS 55 M AFC ist ein vielseitiger Nass-/Trockensauger mit automatischer

Filterreinigung und großem Behältervolumen.

Key Selling Points:

• Platz sparender Flachfaltenfilter für optimale Ausnutzung des 55-Liter

Behälters - ideal für große Staubmengen

• Dauerhafte Saugkraft für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt durch

automatische Filterreinigung (AFC)

• Deckt einen Großteil der Stäube ab für hohen Anwenderschutz

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
 

Bosch Professional GAS 55 M AFC - Staubsauger
- Kanister

Produkttyp Staubsauger
Reinigertyp: Kanister
Kompatible Bodenart Universaleinsatz
Reinigungsmethode Trocken, feucht
Maximale Motorleistung 1380 W
Staubauffang Mit Beutel / ohne Beutel
Spannung 50 - 60 Hz
Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

45 cm x 57 cm x 86.5 cm
 

Gewicht 16.2 kg

What's in the Box:

• Bosch Professional GAS 55 M AFC
• Fugendüse, Bodendüse, Verlängerungsrohr (3x)
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