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Technische Spezi�kationen:
• Erfassungsbereich: Autoinnenraum, 120° Kegelwinkel
• Reichweite IR-Fernbedienung ~8m (o�ene Bereiche)
• Alarmdauer maximal 2 Minuten 
• Eingebauter au�adbarer 450mAh Lithium-Polymer Akku 4,2V
• Ladezeit ~3–4 Stunden / Standby ~6 Tage
• Eingangsspannung DC 12–24V (Zigarettenanzünder)
• Ladestrom 65mA / Betriebsstrom 26mA
• Überladungsschutz 2,8A & Schutz vor Kurzschlüssen
• Übertragungsfrequenz 433,92 MHz / Typ: ASK
• Maximal abgestrahlte Sendeleistung 20mW
• Gewicht/Maße Autoalarm: 44g / (L) 3,2 x (B) 3,2 x (H) 11,5cm
• Gewicht/Maße Fernbedienung: 10g / (L) 5,3 x (B) 3,1 x (H) 1,0cm

Verpackungsinhalt:
• Autoalarm mit Ladefunktion TX-100
• Fernbedienung (mit Kopfzelle CR2032 3V)
• Gebrauchsanleitung

Überwachung von Fahrzeuginnenräumen mit PIR-Bewegungssensor

Artikel-Nr. 4743

• 12–24V au�adbarer Autoalarm für den Zigarettenanzünder
• Automatische Alarmauslösung bei Bewegungserkennung
• Eingebauter 450mAh Akku für ~6 Tage Standby-Zeit
• Eingebaute Alarmsirene mit 110dB
• 2 USB-Ladeanschlüsse mit je 5V/1A Ausgangsleistung
• Fernbedienung zum Aktivieren/Deakivieren des Alarms
• LED-Statusanzeige

12–24V au�adbarer Autoalarm / 
12–24V rechargeable Car Alarm

450mAh Akku / 
450mAh Battery

Standby-Zeit 6 Tage / 
Standby-Time 6 Days

2 USB-Ladeanschlüsse / 
2 USB Charging Ports

110dB Alarmsirene / 
110dB Alarm Siren

Fernbedienung / 
Remote Control

Alarmauslösung bei Bewegungserkennung / 
Alarm Triggering at Motion Detection

Autoalarm mit Ladefunktion TX-100


