venforce

WMF KITCHENMIinis 04.1525.0011 -
250 W -220-240V -50-60 Hz - 277 mm
-188 mm - 204 mm

KUCHENminis Dérrautomat Snack to go - LC-Display - 30 - 70° C - 250 W

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Marketing

Haushaltsgerate
WMF
04.1525.0011
4211129131018

WMEF 04.1525.0011, KITCHENminis. Leistung: 250 W, AC Eingangsspannung:
220-240 V, AC Eingangsfrequenz: 50-60 Hz. Breite: 277 mm, Tiefe: 188 mm,

Hohe: 204 mm

Ausfuhrliche Details

Allgemein
Hoéhe 204 mm
Breite 277 mm
Tiefe 188 mm
AC Eingangsfrequenz 50-60 Hz
AC Eingangsspannung 220-240V
Leistung 250w

Ausfuhrliche Details

Technische Details

Eingebaute Anzeige Ja
Ein-/Ausschalter Ja
Produktfarbe Edelstahl
Maximales Temperatur (unten) 30 °C
Display-Typ LCD
Maximum Zeit-Timer 24 h
Gehausematerial Edelstahl
Maximales Temperatur (oben) 70 °C
Anzahl der Gitterroste 5
Integrierter Timer Ja

Gewicht & Abmessungen



Hohe
Breite
Tiefe

AC Eingangsfrequenz
AC Eingangsspannung

Leistung

204 mm
277 mm
188 mm
Energie
50-60 Hz
220-240V
250 W



