
Produktdatenblatt

AOC Gaming 24G2SAE/BK - LED-Monitor - Full
HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung:

 

 

 

AOC Gaming 24G2SAE/BK - LED-Monitor -

61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080

Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 350 cd/m²

- 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort

Gruppe: Monitore

Hersteller: AOC

Hersteller Artikel Nr: 24G2SAE/BK/EUR

EAN: 4038986199919

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
 

AOC Gaming 24G2SAE/BK - LED-Monitor - Full
HD (1080p) - 61 cm (24")

Gerätetyp
 

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61
cm (24")

Energie Effizienzklasse Klasse F
Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp VA
Seitenverhältnis 16:9
Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz
Helligkeit 350 cd/m²
Reaktionszeit 4 ms (Grau-zu-Grau); 1 ms (MPRT)
Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse 2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition Neigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe) - mit Fuß

53.9 cm x 22.74 cm x 22.74 cm
 

Gewicht 3.7 kg

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten. Seite 1/1


