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Kingston UV500 - Solid-State-Disk - 240 GB -
SATA 6Gb/s

Produktbeschreibung:

 

 

 

Kingston UV500 - Solid-State-Disk -

verschlüsselt - 240 GB - intern - mSATA -

SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES - Self-Encrypting

Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.0

Gruppe: Festplatten

Hersteller: Kingston

Hersteller Artikel Nr: SUV500MS/240G

EAN: 0740617274004

Beschreibung:

Mit Kingstons UV500 SSD fährt das System unglaublich schnell hoch, hat

wesentlich schnellere Reaktionszeiten und Dateien werden bedeutend

schneller als bei mechanischen Festplatten geladen und übertragen. Sie ist

mit einem Marvell Dean Controller kombiniert mit 3D

NAND-Halbleiter-Flashspeicher ausgestattet und erledigt alltägliche

Aufgaben damit im Handumdrehen und verbessert die Produktivität. UV500

sorgt außerdem für durchgehenden Datenschutz, unterstützt 256-Bit

AES-Verschlüsselung auf Hardware-Basis und TCG Opal 2.0

Sicherheitsmanagementlösungen.

Key Selling Points:

• 10-mal schneller als eine 7200RPM Festplatte

• Selbstverschlüsselnde Laufwerkstechnologie (SED) mit AES 256-Bit

Hardwareverschlüsselung und TCG Opal 2.0

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
 

Kingston UV500 - Solid-State-Disk - 240 GB -
SATA 6Gb/s

Typ Solid-State-Disk - intern
Kapazität 240 GB
Hardwareverschlüsselung Ja
Verschlüsselungsalgorithmus 256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp 3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor mSATA
Schnittstelle SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate 600 MBps
Merkmale
 

End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology,
Marvell 88SS1074-Controller, 256-Bit-AES

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

29.85 mm x 50.8 mm x 4.85 mm
 

Gewicht 6.7 g
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