
Datasheet

DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel, wendbar

AK-300122-018-S
EAN 4016032378211

USB 2.0, Anschlusskabel, Typ A - micro B, St/St, 1,8 m, High Speed,
Stecker wendbar, sw

Bequemer Anschluss mit beidseitig wendbarem Stecker

Bequemer Anschluss mit beidseitig wendbarem Stecker

• AWG: 24/28
• Kontaktoberfläche: vernickelt
• Farbe Kabel: schwarz
• Farbe Anschlüsse: schwarz

• Haube: vergossen
• Schirmung: Doppelt geschirmt
• Sortiment: USB Kabel
• Länge: 1.8 m
• Anschluss 1: USB A, Stecker
• Anschluss 2: Micro USB B, Stecker
• USB Standard: USB 2.0
• Adern Material: CU

Logistische Daten

Anzahl
(Stück)

Gewicht
(kg)

Tiefe
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

cm³

Karton-VPE 200 11,50 38,10 30,20 31,10 35.784,30

Innen-VPE 10 0,58 30,50 35,60 7,50 8.143,50

Einzel-VPE 1 0,06 12,00 18,00 1,50 324,00

Netto einzeln ohne VP 1 0,05 12,00 18,00 1,50 324,00

Weitere Anwendungsbilder:
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