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DIGITUS® Plug&View
OptiVision Pro
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Weitere Informationen zu
diesem Produkt finden
Sie via QR-Code oder auf
= www.plug-view.com

I.r'j\ DIGITUS® Plug&View App
U fiir Apple i0S und Google Android

DIGITUS® Plug&View OptiVision Pro

Diese Mini Kamera ist das ideale Einsteigermodell fur alle,
die sich mehr Sicherheit fur das eigene Zuhause wun-
schen. Die OptiVision Pro verbirgt exzellente Technik auf
kleinstem Raum. Ihre Form ahnelt einer kleinen Lupe. Mit
1 Megapixel (720p) erhalten Sie sehr gute Uberwachungs-
bilder und haben Ihr Zuhause stets im Blick. Dieses Modell
ist besonders mobil und lasst sich auch Uber die kosten-
freie DIGITUS® Plug&View App installieren. Der MicroUSB-
Stromanschluss ermdéglicht es, die Kamera unterwegs,
zum Beispiel in Verbindung mit einem USB-Ersatz-Akku
(z.B. ednet Power Bank) einzusetzen. So lasst sich zum
Beispiel das Ferienhaus per Smartphone oder Tablet
Uberwachen, wahrend Sie eine Party am Strand genief3en.
Dank der 2-Wege-Audio-Funktion kénnen Sie Uber die
OptiVision Pro sowohl Gerdusche aus dem Uberwachten
Raum héren, als auch Personen im Raum ansprechen. Die
eingebauten 12 IR LEDS sorgen fur gute Bilder auch bei
Dunkelheit. Die Videobilder lassen sich entweder Uber den
Browser oder die App an Tablet oder Smartphone abrufen.
Dank des bewahrten Plug&View-Systems ist die Installa-
tion der Mini Kamera in nur drei Schritten durchfiihrbar.
Alles funktioniert ganz einfach mit DIGITUS® Plug&View.

Ihre W-LAN Plug&View IP-Kamera mit einfacher
Installation und 1 Megapixel-Auflosung

3 einfache Installationsschritte: 1. Netzwerk-Verbindung
herstellen, 2. App installieren oder Kamera auf www.
plug-view.com registrieren, 3. Fertig!

¢ Mini-Kamera fur den ,Tag & Nacht“-Einsatz im Innenbe-
reich mit einer HD 720p Auflésung

Leistungsstarke, mobile Uberwachung mit Unterstiit-
zung fUr i0OS- und Android-Gerate

Videostream mit geringer Verzégerung und Netzwerklast
durch das H.264 Kompressionsformat
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* 1 Megapixel Videoauflésung (HD720 1.280 x 720)

Wireless LAN nach neuestem 11n Standard fiir fliissige Ubertragungen

Unterstitzt den Access Point Modus um eine einfache Einrichtung mit dem Smartpho-
ne durchzufihren

* WPS (Wireless Protected Setup) Funktion bietet eine leichte, schnelle und sichere
VerschllUsselung fur Ihre Wireless-Verbindung

Videostream mit geringer Verzégerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressi-
onsformat

Leistungsstarke, mobile Uberwachung mit Unterstiitzung fiir iOS- und Android-Geréate
Geeignet fir die gangigsten Browser

Einfache und schnelle Installation mit P2P-Unterstitzung & QR-Code-Scanning

* IR-LEDs und IR-Cut-Filter enthalten fiir ,Tag & Nacht“-Uberwachung

Unterstitzt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde)

Unterstutzt MicroSD-Karten mit bis zu 32 GB

Leistungsfahige Bewegungserkennung - automatische Aufnahme und Sicherung der
(bewegten) Bilder per E-Mail/FTP-Server

Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C

Stromversorgung (£10 %): DC5V / 1.0 A

* Abmessungen (mm): 85,5 (L) x 33 (B) x 112,2 (H)

Unterstitzt die DIGITUS® Plug&View App fur Smartphones und Tablets

Objektiv: F1.2 f2.8 mm

Horizontaler Betrachtungswinkel: 85°

* Mindestvoraussetzung Internet: DSL 1000 (1.024kBit Download / 384 kBit Upload)
* Mindestvoraussetzung Smartphone Zugriff: 3G Netzwerkverbindung

Verpackungsinhalt:

¢ |P-Kamera
¢ Produkt Support CD-ROM
* Netzteiladapter



