
Produktdatenblatt

Makita SP001GZ03 - Tauchsäge - schnurlos -
165 mm - ohne Batterie

Produktbeschreibung:

 

Makita SP001GZ03 - Tauchsäge - schnurlos

- 165 mm - ohne Batterie - 40 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge

Hersteller: Makita

Hersteller Artikel Nr: SP001GZ03

EAN: 0088381749350

Beschreibung:

Die Akku-Tauchsäge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm

eine Schnitttiefe von 56 mm. Die Tauchsäge ist ohne Adapter auf eine

Führungsschiene aufsetzbar und kippt auch bei dem größten

Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene. Der Schnittpunkt bleibt

zudem in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle.

Key Selling Points:

• Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger

über Bluetooth

• Konstantelektronik für eine gleichbleibende Drehzahl auch unter Last

• Präzise Schnitte für eine spanfreie, spiegelglatte Schnittkante

• Soft-Start für weiches Anlaufen

• Präzise Schnitttiefenverstellung über eine große Skala

• Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und

kompaktere Bauweise

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
 

Makita SP001GZ03 - Tauchsäge - schnurlos - 165
mm - ohne Batterie

Produkttyp Tauchsäge - schnurlos - 165 mm
Geschwindigkeit 2500 - 4900 1/min
Batterie Ohne Batterie x 40 V - Lithium-Ionen

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten. Seite 1/1


