
 

Lindy 40971, Schrauben, 50 kg, 58,4
cm (23 Zoll), 109,2 cm (43 Zoll), 200 x
200 mm, Schwarz

Starre Tischhalterung für ein Display

Gruppe Zubehör TFT/LCD-TV

Hersteller Lindy

Hersteller Art. Nr. 40971

EAN/UPC 4002888409711

Beschreibung
Montage eines Displays am Tisch oder Fernsehregal 

  
Die Starre Tischhalterung ist eine einfache und robuste Lösung für einen
effizienten und aufgeräumten Abeitsplatz. Sie eignet sich für Displays von 23"
bis 43" und unterstützt durch die hochwertige Stahlkonstruktion bis zu 50kg
(110.23lb) - perfekt für großformatige Displays. 

  
 
 
Die kleine Standfläche und die 60°-Rotation von links nach rechts erlauben
eine flexible Montage und sorgen für mehr Platz auf dem Schreibtisch. Die
Halterung ermöglicht eine flexible Positionierung des Bildschirms mit
optimalem Betrachtungswinkel, ideal z.B. wenn mehrere Personen ein Display
verwenden. 

  
 
 
Das integrierte Kabelmanagementsystem gewährleistet eine ordentliche
Montage, die sowohl bei einer Home-Cinema-Installation zu Hause als auch
im Büro für ein produktives Umfeld sorgt. Die Halterung wird einfach auf
einem Tisch oder einer anderen Fläche montiert, die Befestigungsmaterialien
können mithilfe einer Plastikabdeckung verdeckt werden. 

  
 
 
Achten Sie bitte vor der Bestellung darauf, dass diese Halterung die VESA-
Abmessung und das Gewicht Ihres Displays unterstützt.

Hauptmerkmale
Allgemein

Montage Schrauben



 

Höchstgewichtskapazität 50 kg

Minimum Bildschirmgröße
Kompatibilität

58,4 cm

Maximaler Bildschirmdurchmesser 109,2 cm

Minimale VESA-Halterung 100 x 100 mm

Maximale VESA-Halterung 200 x 200 mm

Produktfarbe Schwarz

Ausführliche Details
Montage

Höchstgewichtskapazität 50 kg

Minimum Bildschirmgröße
Kompatibilität

58,4 cm

Maximaler Bildschirmdurchmesser 109,2 cm

Befestigungstyp Tisch/Bank

Montage Schrauben

Für TV geeignet Ja

Minimale VESA-Halterung 100 x 100 mm

Maximale VESA-Halterung 200 x 200 mm

Panel-Montage-Schnittstelle 100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm

Anzahl der Display unterstützt 1

Design

Produktfarbe Schwarz

Gewicht und Abmessungen

Breite 220 mm

Tiefe 125 mm

Höhe 450 mm

Gewicht 2 kg

Verpackungsbreite 480 mm

Verpackungstiefe 430 mm

Verpackungshöhe 290 mm

Paketgewicht 2,5 kg

 

 

 


