
Produktdatenblatt

Makita TW001GM201 - Schlagschrauber -
schnurlos - 4 Geschwindigkeiten

Produktbeschreibung:

 

 

Makita TW001GM201 - Schlagschrauber -

schnurlos - 4 Geschwindigkeiten -

3/4-Zoll-Vierkantinbus 19 mm - 40 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge

Hersteller: Makita

Hersteller Artikel Nr: TW001GM201

EAN: 0088381721059

Beschreibung:

Hohe Schlagkraft von 1.800 Nm, bei nur 4,2 kg Gewicht inklusive Akku.

Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen

Programmen zum Anziehen und Lösen. Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die

Maschine stoppt automatisch nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde.

Key Selling Points:

• Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und

kompaktere Bauweise

• 3 Modi für automatischen Stopp sind sowohl im Vorwärts- als auch im

Rückwärtsdrehmodus verfügbar

• Elektronische 4-stufige Auswahl der Schlagkraft für zusätzliche

Vielseitigkeit

• Der Auto-Stop-Modus für Rückwärtsdrehung stoppt, nachdem sich die

Schraube/Mutter ausreichend gelöst hat

• Doppel-LED-Leuchte, mit Vor- und Nachleuchtfunktionen

• Ergonomisch geformter und gummierter Griff

• Lieferung ohne Akku und Ladegerät

• XPT (Extreme Protection Technology) wurde für verbesserte Staub- und

Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Baustellenbedingungen

entwickelt

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
 

Makita TW001GM201 - Schlagschrauber -
schnurlos - 4 Geschwindigkeiten

Produkttyp Schlagschrauber - schnurlos - 4
Geschwindigkeiten

Geschwindigkeit 0 - 950 / 0 - 1150 / 0 - 1400 / 0 - 1800 1/min
Spannfuttertyp 3/4-Zoll-Vierkantinbus
Spannfuttergröße 19 mm
Batterie 40 V - Lithium-Ionen

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten. Seite 1/1


