
Produktdatenblatt

Bosch EasyHeat 500 - Heißluftgebläse - 1600 W

Produktbeschreibung:

 

Bosch EasyHeat 500 - Heißluftgebläse -

1600 W - 240 / 450 l/min

Gruppe: Elektrische Werkzeuge

Hersteller: Bosch

Hersteller Artikel Nr: 06032A6000

EAN: 3165140887861

Beschreibung:

Dieses Heißluftgebläse in kompaktem Format ermöglicht eine sichere

Handhabung. Die EasyHeat 500 zeichnet sich durch ein niedriges Gewicht

und ein kompaktes Design aus und verfügt über eine komfortable Griffzone

für einfaches und ergonomisches Arbeiten. Die einfache

Benutzerschnittstelle verfügt über zwei Symbole zur Temperatureinstellung,

über die leicht je nach Anwendungsbereich der passende Modus

ausgewählt werden kann. Außerdem ist die Gebläserückseite mit einer

rutschfesten, gummierten Oberfläche zum Aufstellen des Geräts versehen,

was für zusätzliche Stabilität sorgt. Dank einer Auswahl unterschiedlicher

Düsen können mit dem Heißluftgebläse viele verschiedene Aufgaben in

Angriff genommen werden, z. B. das Entfernen von Farbe, Abtauen von

Wasserleitungen, Vernichten von Unkraut, Schrumpfen von Kabeln und

Durchführen kreativer Projekte.

Key Selling Points:

• Niedriges Gewicht und kompaktes Design bei geringer Größe für einfache

und sichere Handhabung

• Mit komfortabler Griffzone für gute Steuerung

• Zwei selbsterklärende Symbole zur Darstellung der beiden

benutzerfreundlichen Einstellungen

• Die Gebläserückseite ist mit einer rutschfesten, gummierten Oberfläche

zum Aufstellen des Geräts versehen

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung Bosch EasyHeat 500 - Heißluftgebläse - 1600 W
Produkttyp Heißluftgebläse - 1600 W
Luftstrom 240 / 450 l/min
Heiztemperatur 300 / 500 °C

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten. Seite 1/1


