
 

ASUS VA27DQSB - LED-Monitor - 68.6 cm
(27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA -
DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe TFTs

Hersteller ASUS

Hersteller Art. Nr. 90LM06H1-B01370

EAN/UPC 4718017756426

 

Beschreibung

ASUS VA27DQSB - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms -
HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz 

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung ASUS VA27DQSB - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")

Energie Ef�zienzklasse Klasse C

Energieverbrauch pro Jahr 28 kWh

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 14 W

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz

Pixelpitch 0.311 mm

Helligkeit 250 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 5 ms (Gray-to-Gray)

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Farbraum 72% NTSC

Eingangsanschlüsse HDMI, VGA, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Spannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Farbe Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) -
mit Fuß

61.19 cm x 22.63 cm x 52.34 cm

Gewicht 6.8 kg
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Umweltschutzstandards TCO Certi�ed Displays 8

Kennzeichnung TUV Rheinland Low Blue Light Certi�cation, TUV Rheinland Flicker Free
Certi�cation, DisplayPort 1.2

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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