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Tudnivalék

Tudnivalok

Biztonsagi tudnivalok

FIGYELEM!

Veszélyforrasok lehetnek pl. mechanikai alkatrészek,
melyek személyi sérliléseket okozhatnak.

Targyak veszélyeztetése (pl. a késziilék karosodasa)
is lehetséges.

FIGYELEM!

Az aramités halalos is lehet, vagy sulyos személyi
sériilést okozhat, valamint veszélyeztetheti a
készilékek mikddését (pl. karosithatja a készUléket).

FIGYELEM!

Ne iranyozza a lézersugarat kézvetlenil, vagy tikrézé
fellletrdl visszaverve kdzvetve a szemre.

A lézersugarzas maradand6 szemkarosodast okozhat.
Emberek kdzelében végzett méréseknél a
|ézersugarat inaktivalni kell.

Testavit® Schuki® 1A
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Tudnivalék

Altalanos biztonsagi eléirasok

2 FIGYELEM!

L=\ Biztonsagi és engedélyezési okokbol (CE) a
késziléket nem szabad dnkényesen atépiteni
és/vagy modositani . A készulék biztonsagos
hasznélata érdekében feltétlendl olvassa el a
biztonsagi eléirasokat, a figyelmeztetéseket, és a
"Rendeltetésszerl hasznalat" c. fejezetet.

FIGYELEM!

A miszer hasznalata el6tt a kdvetkez6 utasitdsokat

vegye figyelembe:

| Ne haszndlja a késziiléket hegesztOkésziilék, indukcids
kalyha és mds, elektromédgneses teret keltd késziilék
kozelében.

| Hirtelen hémérsékletvéltozds utdn a késziiléket haszndlat
eldtt stabilizalds céljabol kb. 30 percig szoktatni kell az
dj kornyezeti hdmérséklethez, az IR érzékeld
stabilizdldsa céljabol.

| Ne tegye ki hosszabb iddre a miiszert magas hdmérséklet
hatdsdnak.

| Kertilje a poros, nedves kornyezeti feltételeket.

| A mérémiiszerek és tartozékaik nem jatékszerek,
gyermekek kezébe nem valok!

| Ipari létesitményeknél vegye figyelembe az illetékes
szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és
iizemi eszk6zokre vonatkozo
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Tudnivalék

balesetelharitési rendszabalyait is.

Vegye figyelembe az aldbbi 6t biztonsagi elbirast:
1 levélasztani a hal6zatrol
2 biztositani az ujbdli bekapcsolas ellen

3 megallapitani a fesziltségmentességet (mindkét
pélusra)

féldelni és rovidre zarni

5 letakarni a szomszédos, fesziiltség alatt Iévé
alkatrészeket
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Rendeltetésszerii hasznalat.

A készlilék csak a hasznalati tmutatéban leirt alkalmazasra
val6. Mas alkalmazas nem megengedett, balesetet okozhat, és
a készllék tonkremeneteléhez vezethet. Az ilyen felhasznalas
esetén a kezeld elveszti a gyartéval szemben mindennem
garanciara és szavatossagra vonatkozo jogat.

® A késziilék karosodasanak a megel6zése érdekében
l hasznalaton kivil vegye ki beléle az elemeket.
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Tudnivalék

® A szakszer(tlen kezelésbél vagy a biztonsagi

1 eléirasok figyelmen kivil hagyasabdl fakadé anyagi
és személyi karokért nem vallalunk felelésséget.
Ezekre az esetekre nincs garancia. A haromszdgbe
foglalt felkialtéjel a hasznalati tmutatéban fontos
tudnivalékra hivja fel a figyelmet. Hasznalatba vétel
elétt olvassa végig ezt az utmutatét. Ez a készilék CE
vizsgalaton esett at, és megfelel a vonatkoz6
iranyelveknek

Fenntartjuk magunknak a specifikacio el6zetes értesités
nélkili megvaltoztatasanak a jogat. © Testboy GmbH,
Deutschland.
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Tudnivalék

Kizaras a szavatossagbol

® Az (tmutaté utasitasainak a figyelmen kiv{l

1 hagyasabol eredd karok esetében érvényét vesziti a
garancia! Az ebbdl szarmazo kévetkezményes
karokért nem vallalunk felelésséget.
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A Testboy nem vallal garanciat azokért a karokért, amelyek
| az atmutato6 figyelmen kivil hagyasa,

| a terméken végzett, a Testboy altal nem engedélyezett
véltoztatasok,

| nem a Testboy altal gyartott vagy engedélyezett
alkotérészek hasznalata,

| alkoholos, kabitészeres vagy gydgyszeres befolyasoltsag
alatt végzett munka miatt

keletkeztek.

A hasznalati utmutato helyessége

A haszndlati Utmutatdé a legnagyobb gondossaggal lett
Osszedllitva. Az adatok, abrak és rajzok helyességét és
teljességét nem szavatoljuk.

A valtoztatasok és tévedések joga fenntartva.
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Tudnivalék

Eltavolitas

Tisztelt Testooy-Ugyfél, készillékiink megvételével médja van
arra, hogy az elhasznalt készlléket az elektromos hulladékok
gyujtéhelyén adja le.

elhasznalt elektromos késziilékek visszavételét és
Ujrahasznositasat. Az elektromos késziilékek
gyartéi 2005.08.13 6ta kotelezve vannak az ezen
datum utan eladott elektromos készlilékek
visszavételére és Ujrahasznositasara. Az
elektromos készUlékeket ezutdn mar nem szabad a
ynormalis* hulladékkezelési folyamatba juttatni.

Az elektromos készllékeket elklldnitve kell
eltavolitani és Ujrahasznositani. Az ennek az
iranyelvnek a hatélya ala esé 6sszes késziilék meg
van jelélve ezzel a logdval.

E A WEEE (2002/96/EC) iranyelv szabalyozza az
[
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Tudnivalék

5 év garancia

A Testboy készUllékeket szigord minéségellenérzésnek vetjik
ala. A mindennapi hasznalatban esetleg fellépé mikoédési
hibakra 5 évi garanciat vallalunk (amely csak a szamlaval
egyUtt érvényes). A gyartasi- és anyaghibakat
kéltségmentesen elharitjuk, amennyiben az idegen behatast
nem szenvedett késziléket felnyitatlanul hozzank
visszakuldik. A leesésbél vagy a hibas kezelésbdl eredé
karokra nem érvényes a garancia.

Forduljon cimiinkre:

Testboy GmbH Tel: 0049 (0)4441/89112-10
Elektrotechnische Spezialfabrik Fax: 0049 (0)4441 / 84536
Beim Alten Flugplatz 3

D-49377 Vechta www.testboy.de

Germany info@testboy.de
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Minéségi bizonyitvany

Minden, a Testboy GmbH altal végzett, minéségre vonatkozo
tevékenység és miveletet folyamatosan egy
minéségbiztositasi rendszer ellenériz. A Testboy GmbH
igazolja tovabba, hogy a kalibralas soran hasznalt vizsgald
berendezések és miszerek folyamatos vizsgal6eszkdz-
felligyelet alatt allnak.

Megfelel6ségi nyilatkozat

A termék kielégiti a 2006/95/EU kisfesziltségl iranyelvet és a
2004/108/EU EMC (elektromagnes 0sszeférhetdéség)
iranyelvet.

Testavit® Schuki® 1A 9



Kezelés

Kezelés

Koszonjiik, hogy a Testavit® Schuki® 1A késziilék mellett dontott.
Konnektorvizsgdld késziilék FI/RCD felbontéssal (30 mA)

Konnektorvizsgalat

A Testavit® Schuki® 1A késziilékkel
vizsgédlhatja a dugaszalj (konnektor)
helyes bekotését, €s optikai jelzésekkel
megjelenitheti a vezetékezési hibakat.
Az aldbbi tdbldzatban taldlhatja meg a
hibajelzések képét.

Az FI/RCD gomb megnyomasaval (<3
mp) ellendrizhet egy hibadramvédot (30
mA/230 V AC).

A helyes megjelenitéshez és az FI/RCD
teszthez a fdzisnak jobbra kell lennie.

10
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Kezelés

®ee OK, fazis jobbra a készlléken

e ® OK, fazis balra a készlléken

®e® PE hianyzik =
®®® L hianyzik g

e/ N hianyzik, fazis balra/jobbra a

*R® késziléken

Qe L/PE felcserélve

oo L/PE felcserélve és PE nyitva
LED ki LED be

A semleges vezet6 (nulla) és a véddvezetd (féldelés) cseréjét
nem ismeri fel a készulék!

® Hasznalat elétt vizsgalja meg a konnektorvizsgalo
l készUlék kifogastalan miikodését egy biztosan
helyesen bekététt dugaszaljon.

Testavit® Schuki® 1A 1



Kezelés

Ha a konnektorvizsgalé késziilék a vizsgalat folyaman hibat
jelez, vizsgalja meg a vezetékezést, vagy javittassa ki
szakemberrel.

Ne hozzon létre kapcsolatot egy haromfazisu taphalézat két
fazisan keresztl.

Elvélaszto transzformator alkalmazasa esetén nem lehet
elvégezni a konnektorvizsgal6 készllékkel az aramkorok
rendeltetésszer( vizsgalatat.

Vizsgalat el6tt lehetdleg kapcsolja ki az alkalmazott dugaljsav
dugaszaljaiba bedugott 6sszes fogyasztét. A még
csatlakoztatott fogyaszték miatt mérési hibak fordulhatnak el6.

Vigyazzon a 30 V feletti feszlltségekkel az aramutés
veszélye miatt.

CSAK SZAKEPZETT SZEMELYEK ALTALI HASZNALATRA
VALO.

A jelen konnektorvizsgald készlléket alkalmaz6 minden
személy rendelkezzék megfeleld szakképzettséggel, legyen
tisztaban az ipari kérnyezetben a feszlltségvizsgalathoz
kapcsolodo veszélyekkel, a szlikséges biztonsagi
intézkedésekkel, tovabba a készilék rendeltetésszeri
mikddésére iranyuld, hasznalat el6tti és utani vizsgalatokkal.
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Kezelés

A mérési kategoriak meghatarozasa:

Il. mérési kategoria: Mérés olyan aramkérdkon, amelyek
csatlakoz6dugén  keresztlil 6ssze vannak kétve a
kisfeszlltségll hal6zattal. Tipikus rovidzarasi aram < 10 kA
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IIl. mérési kategoria: Mérések az épiletek belsé hal6zatan
(allando csatlakozasu, nem dugaszolhat6 fogyasztok, elosztoi
csatlakozasok, az elosztéra fixen bekdtott késziilékek).
Tipikus rovidzarasi aram < 50 kA

IV. mérési kategoria: Mérések a kisfeszlltségl épilethalézatok
forrasain (fogyasztasmérék, féaramkori csatlakozasok, primér
tulfeszultségvédelem). Tipikus révidzarasi aram >> 50 kA

Tesztelje a készliléket haszndlat el6tt és utan egy ismert, a
készUllék névleges tartomanyaba esé fesziltségforrason, a
készilék rendeltetésszer(i mikddésének az igazolasara.

Haszndlat ellétt olvassa el ezt a hasznalati tmutatét. Ha a
készlléket nem a gyarté adatainak megfeleléen alkalmazza,
lehet, hogy az altala nyujtott védelem nem kielégité.

A késziilék részeit vagy tartozékait a gyarté vagy képviseldje
kifejezett engedélye nélkil nem szabad mdédositani vagy
helyettesiteni.

A késziilék tisztitasahoz egy szaraz ruhat hasznaljon.
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Kezelés

Miiszaki adatok
FI/RCD teszt

Uzemi fesziiltség
Aramfelvétel
Védelmitipus
Tulfesz. kategdria

Hbémérséklettartomany

Vizsgalati szabvany

30 mA (230 V AC-nal)

230 V AC, 50 Hz

mérendd objektumon keresztlil
max. 3 mA

IP 40
CAT 11300V
0° ~ +50°C

IEC/EN 610101
(DIN VDE 0411)
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