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Testavit-Schuki’ 3

Hasznalati utmutato

A Schuki 3 egy dugaszolé aljzat- és csatlakozokabel vizsgald késziilék 230 V-os berendezésekhez, és régi, "klasszikusan
nullazott" berendezésekhez. Teszteli a vezetékek helyes bekotését a dugaszolo aljzatokba és csatlakozo kabelekbe.

A késziilék leirasa
A Schuki 3 késztilék dugojat be kell dugni a vizsgalandé berendezés dugaszol aljzataba. A készlilék aljan 1évé érinté
elektréd a fazis-vizsgalo elvén miikodik.

A lampak jelentése

L1 fazisvezetd PE védévezetd N nullavezeté W védévezetd GL érint6 elektrod

Az alkalmazott szimbélumok

. Fellilet nincs kitoltve: a lampa nem vilagit
. Fellilet kitoltve:lampa vilagit

*  Veszély jelzés: Az adott bek6tésnél életveszély all fenn (villam szimb.)

Dugaszol6 aljzatok és csatlakozo vezetékek tesztelése

A dugaszold aljzatok és a csatlakozd vezetékek tesztelése teljesen azonos. Ezért a szdvegben csak dugaszold aljzatokrol
beszéllink. A kezelés roppant egyszer(. Dugja be a készliléket a vizsgalandd aljzatba. Ekdzben tigyeljen arra, hogy a
fazisvezetd a dugaszol6 jobboldali érintkez8jéhez csatlakozzon (a készlléket a kijelz8 oldalardl nézve):

A helyes elrendezés ellenérzése

A készilék vizsgalatra kész, ha a LI, PE és N lampak vilagitanak, és amikor az ujjaval az érintkezéhdz hozzaér, a GL
lampa is kigyullad. Ha ez nem kovetkezik be, akkor vagy a késziilék van hibasan bedugva, vagy az aljzat hibasan van
bekétve.

2. 4bra

Nincs észlelt hiba!

Kigyullad a LI, PE és N. Amikor hozzaér az elektrédhoz, a GL lampanak vilagitania kell.

Ugyanaz a kép jelentkezik a klasszikus nullazasnal, itt a nullavezet a védéérintkezével dssze van kotve!

Hibakijelzések

Nem folyik aram .
Egyik lampa sem vilgit. Erintse meg az ujj-érintkezét. Ha tovabbra sem izzik fel egyetlen lampa sem, akkor a fazisvezet6
nincs bekdtve. Ha a sarga tartomanyban valamelyik |ampa felizzik, a fazisvezeté arra a csatlakozasra van kotve.

3. abra

Fazis- és nullavezetd felcserélve!

Az N, LI és W lampa vilagit. Az ujj-érintkezd megérintésekor a GL nem gyullad ki.

A fazisvezeté nem csatlakozik a vizsgalé készlilék (a kijelzOk fel8l nézve) baloldali érintkezéjéhez és ezért nem kész a
vizsgalatra. 4. abra

Hianyzik a nullavezeték!

A LI és PE lampak vilagitanak. A GL vilagit, amikor megérinti az ujj-érintkezét. Feltétleniil tigyeljen az 5. abran lathaté
hibara.

5. abra

Nullavezeté hianyzik, a fazisvezet6 a véddérintkezé helyére van kotve!
A LI és PE lampak vilagitanak. A GL glimmlampa nem vilagit az ujj-érintkezé megérintésekor.

6. abra

Védodvezetd hianyzik!

ALl és PE lampak vilagitanak. A GL vilagit, amikor megérinti az ujj-érintkezét.
7. &bra:

Fazis- és véddvezetd fel van cserélve!

Csak a W lampa vilagit. Az ujj-érintkezé megérintése semmilyen hatast sem valt ki.

8. abra



Védobvezet6 hianyzik, fazisvezeté a védéérintkez6hoz csatlakozik!\
Az N, LI és W lampa vilagit. A GL vilagit, amikor megérinti a ujj-érintkez6t.

9. abra
Nullavezetd hianyzik, védévezetd és fazisvezetd felcserélve. A fazisvezetd ezen kiviil 6ssze van kotve a

védévezeto csatlakozoval!l
A LI, PE és N Iampak vilagitanak. Az elektrod megérintése semmilyen hatast sem valt ki.

A hasznalati utmutaté a legnagyobb gondossaggal lett dsszeallitva. Az adatok, abrak és rajzok helyességét és teljességét
nem szavatoljuk. A valtoztatasok joga fenntartva.

Miszaki adatok
Uzemi fesziiltség: 230 V/50 Hz

Kijelzés: Glimmlampak megengedett kdrnyezeti hémérséklete: -10°C...+30°C
Bedugva tartas id6tartama: korlatlan

Szigeteles: 2 érintésvédelmi osztaly

Erint6 elektréd: levezetési aram <10pA

Méret: @50 x 75 mm

Suly: 60 g

TUVIGS: I[EC/EN 61010-1 CAT IIl 400V

Alkalmazasi teriilet

A késziilék csak a hasznalati Utmutatoban leirt felhasznalasra vald. Mas felhasznalasa nem megengedett, balesetet okozhat,
és a készulék ténkremeneteléhez vezethet. Az ilyen felhasznalas esetén a kezelé elveszti a gyartéval szemben mindennem(i
garanciara és szavatossagra vonatkozo jogat.

Megfeleléségi nyilatkozat

A termék kielégiti a 73/23/ECK kisfeszliltségu készllékekre vonatkozé iranyelv és a 89/336/EGK EMC iranyelvek eldirasait.
36 havi garancia

A Testboy készilékeket szigord minségellendrzésnek vetik ala. A mindennapi hasznalatban esetleg fellépd mikddési
hibakra 36 havi garanciat vallalunk (ami csak a szamlaval egyutt érvényes). A gyartasi- és anyaghibakat kéltségmentesen
elharitjuk, amennyiben a killsé behatast nem szenvedett készlléket felnyitatlanul hozzank visszakiildik. A leesésbél vagy
hibas kezelésbdl eredd karokra nem érvényes a garancia. Ha a garanciaidé lejarta utan miikddési hibak 1épnek fel, a javito
mihelyiink a készilékét rvid idd alatt ismét izembe helyezi. Forduljon:

Tel: +49 (0)4441/89112-10 - Fax: +49 (0)4441/84536 - eMail: support@testboy.de - web: http://www.testboy.de

Minéségi bizonyitvany

A gyart6 ezennel igazolja, hogy a megvasarolt termék a gyartas soran, az eléirt vizsgalati utasitasoknak megfeleléen
kalibralva lett. Minden, a gyartds soran végzett, mindségre vonatkoz6 tevékenység és mivelet folyamatosan az 1SO
9001:2000 minéségbiztositasi rendszernek megfeleld feligyelet alatt volt.

A gyart6 igazolja tovabba, hogy a kalibralas soran hasznalt vizsgalé berendezéseket és miiszereket folyamatosan ellendrzi. A

vizsgalé eszkdzoket és mliszereket meghatarozott id6kdzonként mérési normaliakkal kalibraljak, melyek kalibralasa nemzeti
és nemzetkozi szabvanyokra vezethet6 vissza.




