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A VC-32 a technika mai allasa szerint késziilt. A késziilék megfelel az érvényes eurdpai
és hazai iranyelveknek. A konformitas igazolva van, a megfelelé nyilatkozatok és
dokumentaciok a gyartonal vannak letétbe helyezve. A terméknek ebben az allapotban
valé megtartasara és a veszélytelen hasznalat biztositasara a felhasznalé koteles ezt a
hasznalati Gtmutatot figyelembe vennil
A termék leirasa
A VC-32 forgémez§ iranymérd miiszer egy 3 fazisu valtakoz6 halézatban a
fazissorrendet és ezzel motorok forgasi iranyat mutatja. Az is ellenérizhetd, hogy
mindharom fazis megvan-e. A névleges fesziltségtartomany 250 - 400 V/AC.
A levehetd 6vcsiptetd magneses tartéval, és a robosztus ABS haz gumi védéboritéval
idedlissa teszik a VC-32 készliléket elektromos szerelések vizsgalatara, igy nem
szabad hianyoznia egy szerszamtaskabol sem.
Rendeltetésszerii hasznalat:
Ellen6rz6- és a vizsgald miszer, haromfazisu, 250 - 400 V/AC névieges
fesziltségtartomanyu haldzatokban a fazissorrend megallapitasara, a CAT IIl 400V
tulfesziiltség kategoriaban.
A késziiléket csak zart, szaraz helyiségben szabad hasznalni, feltétlentl keriilje el a
nedvességgel valo érintkezést.
Kedvezétlen kérnyezeti feltételek mellett a hasznalat nem megengedett. Kedvezétlen
kérnyezeti koriilménynek tekintendék: por és égheté gazok, gézok és oldoszerek, vihar
vagy viharos kdmyezeti feltételek, pl. ers elektrosztatikus mezék stb.
A fentiektol eltéré hasznalat karositja ezt a késziiléket. Ezen tilmenden
rovidzarlat, tiiz sth. veszélyét idézheti el6. A terméket nem szabad felnyitni,
atalakitani, ill. atépiteni!
A szillitas tartalma
Forgdémez iranymérd miiszer VC-32 « Mér6vezetékek véddsapkaval « Hasznalati
Utmutato.
Biztonsagi tudnivalok és veszélyelharitas
A készilék a gyartomivet biztonsagtechnikailag kifogastalan allapotban hagyta el.
Ezen allapot megdrzéseére és a biztonsagos miikddés biztositasara a felhasznalénak
figyelembe kell venni az Utmutatéban foglalt biztonsagi eldirasokat és
figyelmeztetéseket. A kdvetkezé szimbolumokat kell figyelembe venni:

Haromszdgbe foglalt villam jel elektromos aramiitésre, vagy a készilék
elektromos biztonsaganak veszélyeztetésére figyelmeztet.

Megjegyzés! Olvassa el a hasznalati Gtmutatot. A haromszdgbe foglalt
felkialtojel olyan fontos tudnivalokra hivja fel a figyelmet, amelyeket
okvetlentil figyelembe kell venni.

A késziilék CE vizsgalaton esett at, és megfelel az érvényes iranyelvek és
szabvanyok kdvetelményeinek.

I. érintésvédelmi osztaly (kett6s szigetelés)

"R B

Foldelés szimbolum (fesziiltség a folddel szemben)
caTmanw A készlilék megfelel a [11 400V talfesziiltség kategorianak

A hasznalati Utmutato figyelmen kiviil hagyasabol adodo hibak esetében elvész a
garancia. A kdvetkezményes karokért nem vallalunk felelésséget!

A szakszer(itlen kezelésbdl, vagy a biztonsagi el6irasok figyelmen kiviil hagyasabol
eredd targyi, vagy személyi karokért nem vallalunk feleldsséget. Ezekben az esetekben
megsz(inik a garancia.

Biztonsagi és engedélyezési okokbol (CE) a terméket nem szabad dnkényesen
atépiteni és/vagy modositani.

Ugyeljen a késziilék szakszer( Gizembe helyezésére. Ennek soran vegye figyelembe a
jelen hasznalati Gtmutatot.

A VC-32-n megadott fesziiltség értékek névieges fesziiltségek. Soha ne Iépje tul ezeket
az értékeket.

A késziiléket nem szabad extrém hdmérsékletnek, kdzvetlen napsugarzasnak, erés
rezgéseknek, vagy nedvességnek kitenni. A kijelzés csak -10°C...+55°C hémérséklet
tartomanyban, és 20 ... 96% kozotti relativ paratartalom esetén mikodik biztonsagosan.
(Eghajlati kategéria N).

A mérévezetékeket csak a jeldlt fogasi tartomanyban szabad megfogni. Ne érjen a kéz
tul a fogasi tartomany érezhetd jelzésén.

Ellendrizze a fesziiltségvizsgaldt minden mérés el6tt mikddésképesség szempontjabol.
Mérjen egy ismert fesziiltségforrason, és ezzel ellendrizze a kijelzés helyességét. Egy,
vagy tobb lampa meghibasodasa esetén, valamint ha az elemek kimeriltek, a
kész(iléket nem szabad tovabb hasznalni.

A késziilék hazat - az elemtarto rekeszfedél felnyitasa kivételével - nem szabad
szétszedni.

A késziiléket csak a megadott fesziiltségtartomanyokban szabad hasznalni.

Ha fesziiltséget mér a veszélyes érintési fesziiltség (DIN VDE 0100, 410. rész)
hatarértékei folott, életveszély all fenn. Kérjlik, soha ne érintsen ilyen fesziiltségeket. A

tevékenyseg feszliltségvezetd részeken és berendezéseken alapvet6en veszélyes.
Mara 30V AC és 60 V DC folotti feszlltségek is életveszélyesek lehetnek emberek
szamara.

Tartsa a készlléket tisztan, tarolja szabalyszer(ien és szarazon.

A késziilék nem valé gyerekek kezébe.

A mérés menete

Ellenérizze minden forgémezd vizsgalat el6tt a készilék megbizhatd miikodését egy
ismert fesziltségforrason.

Amennyiben a késziilék kijelz6 lampai nem vilagitanak, helyezze a készuléket izemen
kivil. Hibas késziléket nem szabad alkalmazni.

A VC-32 mérdvezetékeit csak az erre szolgald fogofeliileteken szabad megfogni. Ne
érjen a kéz tul a fogasi tartomany érezhetd jelzésén.

Kdsse dssze a harom mérdvezetéket a valtakozo haldzat harom fazisaval. Ehhez a
fekete mérévezetéket az L1-el, a piros mérévezetéket az L2-vel, és a kék
mérdvezetéket az L3-al kell dsszekapcsolni.

Mellékelten a kiildnbdzd kijelzési valtozatok magyarazata:
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Mind a harom fazis megvan, forgasirany: balra A jobbra
torténd forgasirany megtartasahoz két fazist fel kell
cserélni.

L2 és L3 fazis megvan, L1 hianyzik ( f) O O
AN

L1 L2 L3
(@ @)
L1 és L3 fazis megvan, L2 hidnyzik Q .( > O
L1 L2 L3

L1 és L2 fazis megvan, L3 hianyzik

L1 L2 L3

@ @)

Csak egy fazis van meg, egy mérdvezeték az N-nel, vagy i e N \
a PE-vel van 6sszekétve. ( ) ( ) C )
N NS

LT L2 L3

Karbantartas és selejtezés
Rendszeresen ellendrizziik a VC-32 miszaki biztonsagat.
Feltételezhetd, hogy kifogastalan miikédés mar nem lehetséges, amikor példaul:
- a késziiléken lathatd sériilések vannak
- hosszabb ideig volt kedvezétlen kérilmények kozott tarolva,
- nem megfeleld korilmények kozott szallitottak.
A késziilék kiilsé felliletét csak egy puha, nedves ruhaval, vagy ecsettel tisztitsa.
Semmi esetre se hasznaljon suroloszert vagy vegyszert, mivel megtdmadhatjak a
hazat, és ronthatjak a termék miikddését is.
Ne probalja meg felnyitni a kész(ilék hazat.
Selejtezés
) Az elektronikus késziilékek izemidejlik végén értékes anyagot
jelentenek, és nem szabad azokat a haztartasi szeméttel egyiitt
selejtezni. Selejtezze a késziiléket lizemideje végén az érvényes
térvényi eldirasok szerint az dnkormanyzati gydjtéhelyeken.

Miiszaki adatok

Feszliltségtartomany: 250 - 400 V/AC (50 Hz)
Aramfelvétel: korllbellil 5 mA (380V)
Mérbvezetékek hossza : 80 cm

Méretek: 105 x 70 x 39 mm




