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Tele otlettel
Conrad Szakiizlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevészolgalat 1124 Budapest, Jagelld ut 30. Tel: (061) 319-0250

R1 2k7 piros ibolya piros

R2 2k7 piros ibolya piros

Atkotés: 1 db van beléle, a beliltetési rajzon a két forrpont kézti vonal jelzi. Hasznalhatja az
ellenallasok levagott labait.

Kondenzatorok Kb. ugy forrassza, mint az ellenallasokat.

Harom csatornas fényorgona (épitokészlet)

Rend.sz.: 116246

Tirisztoros vezérlésl fényorgona, csatronanként 60W terhelhetéséggel. A magas mély és
basszus tartomany fliggetlenil szabalyozhaté.

Elektromagneses zavarvédelem szempontjabdl megfelel a 89/336/Eu iranyelvnek (CE
jelzéssel ellatva.)

A kapcsolas ismertetése [rajz |d. német 20.0.]

Az erbsit6bdl jovdé hangfrekvencias jel a P1 6sszerdsités-szabalyzon keresztul jut a hangfrekvencias
atvivétrafora, amelynek két feladata van: az 1:5-0s attétel utan 5-szords jelet kapunk, igy kis
hangerénél is lehetséges a vezérlés; ezenkivil galvanikus elvalasztast is végez, hogy a szekunder
oldalon ne jelenhessen meg a veszélyes halozati fesziiltség.

A P2, P3 és P4 szabalyzokkal a tirisztorok megszolalasi érzékenységét lehet allitani. A mély-, kdzép-
és magas csatornak elvalasztasat az R1-C1 alulatereszt6, a C2-R2-C3 savatereszt6 és a C4-P4
felllateresztd szlrék végzik.

Biztositék: 630mA.

Bekotés

Az “INP NF” kapcsokra jon az er6sitett hangfrekvencias jel. Ez j0het egy er&sitd, taskaradido vagy
hasonl6 eszkdz hangszérd kimenetérdl.

Az égok csatlakoztatasa

Ezek a “Lampen” kapcsokra jénnek. A csatornankénti max. 60W-ot nem szabad tullépni. Ugyeljen arra,
hogy szlikség esetén a fogyaszté megkapja a foldelést.

Figyelem! a fényorgonara fénycsévet, halogén lampat, trafét, motort nem szabad csatlakoztatni!

A késziilék kezelése

A P2 (mély), P3 (k6zép), P4 (magas) szabalyzokkal a csatornak érzékenysége egymastol
fuggetlendl allithatd. A P1(Summe) szabalyzé mindharom csatronara hat.

Allitsa be az erésitén a kivant hangerét, és csavarja addig az 6sszegzé (Summen)
szabalyzot, mig a hang nem vezérli mindegyik csatornat. Utana allitsa be magas- kézép és
mély szabalyzokkal a kivant fényeffektet.

Miiszaki adatok

220-240V/50Hz
max. 60W/csatorna

Tapfeszlltség
Kimenételjesitmény

Kimenetek 3 db, csak ohmos terhelésre alkalmas (normal izzok)
Hangfrekvencias bemenet Hangszoré kimenetrél
Méret 122x50mm

Megépités 1. Iépés: belltetés

Miel6tt az épitést megkezdené, olvassa el a mellékelt “Aramkérépitési tudnivalok”
utmutatot.

Alkatrészabrakat I. német utm. 15-19., bedliltetési rajzot 21. o.

Ellenallasok: Hajlitsa le a labakat a raszterméretnek megfeleléen, tegye be az ellenallasokat a

helyukre, hajlitsa ki a forrasztasi oldalon a labukat 45 fokkal, forrassza meg, és vagja le a kiallo
végeket.

Az dramkorben levd szénréteg ellendllasok tlirése 5%, a szinkédban az aranyszini tlréssav jelzi. Az
értéket a masik 3 sav mutatja. Leolvasashoz az ellenallast ugy kell tartani, hogy a tliréssav jobboldalt
legyen.

C1, C2, =100nF=104 folia kond.
C3,C4 =47nF =473 folia
C5, C6 =100nF 250VAC félia kond.

Potméterek: P1 = 250R (2500hm), P2, P3, P4 (mély, kézép, magas) = 2,5k

Biztositék Tegye a biztositék végeire a foglalatokat, majd Ultesse be.

630mA mT biztositék

Trisztorok: A panelen a fémes hatlap van jeldlve. Belltetési magassag 5mm. TH1...TH3 =
C106 v. TIC 106 D

Forrcsucsok Forrpontjuk a panelen kis négyzettel van keretezve. 2db van.

Csavaros érintkezd kapcsok Kicsit hosszabb melegitést igényelnek (4 db kétpdlusu).
Fojtétekercs Ugyelien, hogy a kivezetéseket elegendd hosszusagban csupaszitsa le
(lakkréteg lekaparas).

L1= gylrimagos tekercs, 1,88mH/1,5A

Hangfrekvencias atvivétekercs: A jeldlés (piros pont a haz egyik oldalara felragasztva,
vagy fehér pont a tetejére festve) a belltetési rajznak megfelel6 irdnyba (panel széle)
mutasson.

TR1 = hf atvivd, kétkamras 15 elvalaszto trafé.

2. lépés: csatlakoztatas, lizembehelyezés

Az elektromos ellenérzést és Uzembe helyezést csak szakember végezheti!

A megtekintéses ellenérzés utan helyezze a készlléket szigeteld alapra, és csatlakoztassa

a halézatra. Vegyen el6 egy faziskeres6t, és halézati konnektorban ellenérizze a

miikddését. Ezutan ellenbrizze a “veszélyes feszlltség” nyillal meg nem jelélt csatlakozasi

pontokat, nincs-e rajtuk fazis. Kozvetlenil ne nyuljon a készllékbe! Ismételje meg a

vizsgalatot a halézati dugo forditott bedugaszolasa utan is.

Ha hibat talalt, javitsa ki, és ismételje meg az ellen6rzést.

Ha minden rendben, meg lehet kezdeni a felélesztést.

Csak zart hazba épitett késziléket szabad a halézatra csatlakoztatni! Az aramkor

galvanikus kapcsolatban van a halézattal, ezért kiilénds gonddal jarjon el a kezelésekor.

Beallitas

e Tegyen a “Lampen” kapcsokra kb. 40...60W-os izzokat.

e Csavarja a potmétert Utkdzésig az drajaras iranyaban.

o Kosse az “INP NF” jell forrcsucsokra a hangfrekvencias erdsitd hangszord kimenetét
(hangszéréval parhuzamosan).

o A készre szerelt aramkort épitse be egy megdfeleld érintésvédelmet biztositd hazba.
Amennyiben a szabvany szerint sziikséges, foldelje a hazat.

o Csatlakoztassa az aramkort a haldzatra, és kapcsolja be az erdsitét.

e Csavarja addig az erdsitd er8sitését, mig a lampak a zene ritmusara villogni nem
kezdenek. Kivansag szerint éllitsa be a P1...P4 potmétereket.

Ha hibat tapasztal, olvassa el a mellékelt “Aramkorépitési tudnivalok” Gtmutatét.



